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ACT20M: The slim solution

¢ Safe and space-saving (6 mm) isolation and conversion

* Quick installation of the power supply unit using the
CH20M mounting rail bus

* Easy configuration via DIP switch or FDT/DTM software

¢ Extensive approvals such as ATEX, IECEX, GL, DNV

* High interference resistance

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Passziv levalaszté, Bemeneti &ramhurokbol taplalt,
1 csatornas, Input : 0(4)-20 mA, Output : 0(4)-20
mA

Rendelési szam 1176070000

Tipus ACT20M-CI-CO-ILP-S

GTIN (EAN) 4032248970148

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e,

@ () <tw> |ECEX

%, &
LISTED s APPROVED ATEX - KEMA

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E337701
Méretek és tomegek
Mélység 114.3 mm Mélység (coll) 4.5 inch
Magassag 112.5 mm Magassag (coll) 4.4291 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Nettd tdmeg 80g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..85 °C Uzemi hémérséklet -25°C..70°C
Paratartalom Gzemi hémérsékleten 0...95% (paralecsapddas Paratartalom 40°C /93 %

nem megengedett ) rel. paratartalom,

paralecsapédas nélkiil

Meghibasodasi valésziniiség
SIL az IEC 61508 szerint Egyik sem MTBF 699 a
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Bemenet
Szenzor Aramforras Bemenetek darabszama 1
Bemeneti fesziiltség >3V@20mA Bemend aram 0..20 mA, 4..20mA
Fesziiltségesés, arambemenet 1,25V + 0,015 Vki 25 °C-

on
Kimenet
Kimenetek szama 1 Terhel$ impedancia arama <600 Q, @ max 23mA
Tipus aktiv, a csatlakoztatott Kimend aram 0..20mA, 4..20 mA

vezérl6 passziv legyen
Hatarfrekvencia (-3 dB) 100 Hz
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Altalanos adatok

Pontossag <0,1 % a mérési Védelmi osztaly IP20
tartomanyra vonatkoztatva

Tapfesziiltség Hurokrdl taplalt, 4...20 mA Lépés valaszideje <bms, 0,6 ms
bemeneten at

Tartosin TS 35 Aramfelvétel 30 mW

Hémérséklet egylitthatd £0,01%/°C Névleges aramfelvétel 0.05 VA

Konfiguracié nincs Uzemi magassag <2000 m

Szigetelések koordinalasa

EMC szabvanyok EN 61326-1 Tulfesziiltség kategoéria Il
Szennyezés sulyossaga 2 Galvanikus levalasztas 2-utas levalaszto
Szigetelési fesziiltség 2,5 kVeff /1 perc. Névleges fesziiltség 300 Veff

Ex alkalmazasok (ATEX) adatai

Jelolés 13 GExnAIICT4 Ge Installation location Biztonsagos (2-es zéna)
teriileten telepitett eszkoz

Csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozés, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

AWG, min. AWG, max.

EMC megfelelség és jévahagyasok

EMC szabvanyok EN 61326-1 Szabvanyok IEC61010-1

Elem leirasa

A termék leirasa Az ACT20M-CI-CO-ILP-S passziv levalaszté szabvanyos analég aramjeleket valaszt le. Az analog
bemeneti aramjel linedrisan alakul 4t analdg kimeneti aramjellé, és galvanikusan le van valasztva. A
tapellatast a bemeneti mért aramkor szolgéltatja (bemeneti hurokrél taplalt).

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9,1 27-21-01-20 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacid Standard jel passziv Rovid specifikacio Standard jel passziv
levélaszto levélaszto
1 csatornds passziv 1 csatornds passziv
levalaszté 6,1 mm jellevalaszto 6,1 mm
szélességben, bemeneti szélességben, bemeneti
hurokrol taplalt, aramhurkos aramellatassal,
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0/4...20 mA analég DC-
aramjelek tovabbitasahoz
és levalasztasahoz.
Kiegészité haz TS35 sinre
szereléshez
Méretek: H/Sz/M 114,3/
6,1/ 112,5 mm
Csavaros csatlakozas /
2,5 mm névleges
keresztmetszet2
Védelmi osztaly: IP 20
Bemenet
0/4..20 mA
Kimenet

0/4..20 mA
Terheld ellenéllas <
600 ohm
Atviteli hiba <0,1
% v. E.
100 Hz-es hatarfrekvencia
Kiegészité
aramellatas

0/4...20 mA bemeneti
aramhurok
Teljesitményveszteség kb.
0,9W
Kornyezeti
hémérsékleti tartomany
-25°C..+70°C
Szigetelés

EN 61010-1, 2 utas
szigetelés 2,5 kV AC/DC
feszliltségig
Vizsgalati
feszliltség

2,5 kV bemenet a
kimenettel szemben a
kiegészité dramellatassal
szemben
Névleges
feszliiltség

300V AC/DCII.

tulfesziiltség-kategoria és 2
szennyezés szint esetén
Engedélyek: cULus, FM
Div2, ATEX Zone2, DNV,
GL
Tipus

ACT20M-CI-CO-ILP-S

0/4 - 20 mA analog DC-
aramjelek tovabbitasahoz
és levalasztasahoz
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Connection diagram Dimensional drawing

4-Wire
Sensor
(with own
supply)

EITIHI i1 — I:E_L[ﬁ
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Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MF 5/7.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1877680000 MultiFit, Sorkapocs jel6lé, 5 x 7.5 mm, Raszter mm-ben (P): 7.50
szam Adels RKW, Phoenix, fehér

GTIN (EAN) 4032248468270

Qty. 320 ST
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