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A FieldPower® teljesitményelosztok rendkivil gyors és
hibamentes telepitést tesznek lehetévé.

A fedélbe integralt eldgazasok és funkcidk egyszerien
dugaszolhatok.

Robusztus és magas védelmi osztalyu.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FieldPower® teljesitményeloszté doboz, IP65, kész
allapotban, livegszal erésitésti polikarbonat, PUSH
IN, IDC-csupaszolas nélkiili csatlakozas

Rendelési szam 1180300000
Tipus FP BOX MPB
GTIN (EAN) 4032248972012
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 67 mm Meélység (coll) 2.6378 inch
Magassag 181 mm Magassag (coll) 7.126 inch
Szélesség 104 mm Szélesség (coll) 4.0945 inch
Nett6 tomeg 548.81¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85°C Uzemi hémérséklet -40 °C...55 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95¢c10

Rogzitési kapacitas

Csatlakoztatasi adatok - 4g/betaplalas

érintkezd elem

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
MUikodtetd szerszdm hegyének szélessége 0,6 x 3,5 mm
Csupaszolasi hossz 14.00 mm
Po6lusok szama 5

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

max.

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. 0.50 mm?2
Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6.00 mm?2
max.

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.50 mm?2
min.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 10.00 mm?
keresztmetszet, max.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 0.50 mm?2
keresztmetszet, min.

Legfinomabb sodrati vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2
keresztmetszet, max.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 0.50 mm?2

keresztmetszet, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
érvéghuvellyel

Ervéghiively tipusa

12 mm mianyag

gallérral
Szabvanyos DIN 46228/1
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?2
Ervéghiively tipusa 12 mm mianyag
gallérral
Szabvényos DIN 46228/4
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?
Ervéghijvely tipusa 8 mm miUanyag gallérral
Szabvanyos DIN 46228/1
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?
Ervéghiively tipusa 8 mm mUanyag gallérral
Szabvéanyos DIN 46228/4
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Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

Keresztmetszet, max. 6 mm?2

ErvéghUver tipusa Iker érvéghuivelyek

Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

Keresztmetszet, max. 6 mm?2

Csatlakoztatasi adatok - aramsin

Vezetékcsatlakozas-technika

IDC-csupaszolas nélkiili csatlakozas

érintkezd elem Mkodtetd szerszdm hegyének szélessége 0,6 x 3,5 mm

Pélusok szama 5

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?

max.

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. 1.50 mm?2

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6.00 mm?2

max.

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.50 mm?2

min.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2

keresztmetszet, max.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 2.50 mm?

keresztmetszet, min.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2

keresztmetszet, max.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 2.50 mm?2

keresztmetszet, min.
Altalanos adatok
Alapanyag polikarbonat, livegszal- Szigetel6anyag Polikarbonat

erdsitési
Héaz anyaga Uvegszal erdsitésl Szilikon Nem
polikarbonat
Szin fekete Védelmi osztaly IP65, kész allapotban
UL 94 éghet6ségi osztaly bVA Fedélcsavarok nyomatéka 2 Nm
Fedél kiegészit6 TX20 csavar Felszerelés tipusa Screw mounting,
Rogzitéfilek

Telepitési Utmutatd Fedélcsavarok mellékelve Kédolhatd Igen
Pélusszam (Szoveg) 5 Csatlakozasok / pélusok szama 1

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN, IDC-csupaszolas
nélkili csatlakozas

Névleges adatok IEC szerint

Névleges adatok IEC szerint érintkez6 Szabvanyos IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
elemhez Rated voltage 800V
Névleges Iokéfesziiltség 8.00 kV
Névleges dram (3 terhelt polus) 41 A
Névleges aram (4 terhelt polus) 25 A
Névleges adatok UL szerint
Szabvanyok nem UL engedélyezett
Névleges adatok UL szerint érintkezd Szabvanyos UL 1059
elemhez Megjegyzés UL-listas TC-ER kabelekkel torténé hasznalathoz

AWG vezeték csatlakozasi keresztmetszet, max. AWG 10

AWG vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. AWG 14

Rated voltage

600V

Névleges dram

30A

A létrehozas datuma 11.12.2025 01:26:49 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



FP BOX MIPB

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000214 ETIM 9.0 EC000214
ETIM 10.0 EC000214 ECLASS 14.0 27-14-24-09
ECLASS 15.0 27-14-24-09
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Altalanos rendelési adatok

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet( kabelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhato csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelm( hozzarendelését szines jel6lések
biztositjak.

» Tapellatas

¢ Teljesitményelosztas

* Teljesitményelosztas

Tipus PTS 4 MPB Valtozat

Rendelési 1010910000 Field Power® dugaszolé csatlakozd, IP20, Poliamid, PUSH IN,
szam Pélusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248717330

Qty. 10 ST

Tomitések

Altalanos rendelési adatok

Az intelligens kabelezési megoldasokkal értékes id6t és
pénzt takarithat meg.

A FieldPower® moduléris rendszer minden kabelezési
feladathoz idedlis megoldast kinal.

Elére 0sszeszerelt kdbelekhez hasznalhatd dsszehajthaté
tomitések

Tomitések M 16 és M20 menettel A tomitésbe miikodtetdé
és jelz6eszkozok épithetdk be

Tipus RKDG D9 PT6 Valtozat

Rendelési 4329610000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthatd tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozz4 tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248668687

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D11 PT6 Valtozat

Rendelési 4323210000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozza tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641215

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D13 PT6 Valtozat

Rendelési 4323230000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozza tartozd hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641239

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D15 PT6 Valtozat

Rendelési 4323220000 Field Power® tomitsbetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozz4 tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641222

Qty. 10 ST
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Tipus RKDG D17 PT6 Valtozat
Rendelési 4324010000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthatd tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozz4 tartozé hazzal, EPDM
GTIN (EAN) 4032248641284
Qty. 10 ST
Tipus RKDG 2XD8.5 WG PT6 Valtozat
Rendelési 1114530000 Field Power® tomitébetét, Tomités, IP54, hozza tartozé hazzal, EPDM

szam
GTIN (EAN) 4032248892624
Qty. 10 ST

Adapterek

HQ adapter FieldPower® szamara

Szerszam nélkiili felszerelés, mint a FieldPower
kabeltomités esetén

A HQ4/2, HQ 8 és HQ 17 dugaszolhaté csatlakozé
betétekhez alkalmas

Opciondlisan lezarhatd véddéfedéllel (védelem ismételt
bekapcsolas ellen, az EN 60204-1 szerint)

Altalanos rendelési adatok

Tipus BG ARGH HQP ALU PT6 Viltozat

Rendelési 1532200000 Adapter, Field Power® tomitébetét, HQ adapter, IP65, hozza tartozd
szam héazzal, polikarbonat, lvegszal-erésitésu, reteszelheté: Nem

GTIN (EAN) 4050118337433

Qty. 18T

Tipus BG ARGH HQP ALU PT6 CS Valtozat

Rendelési 1532210000 Adapter, Field Power® tomitébetét, HQ adapter, IP65, hozza tartozo
szam héazzal, polikarbonat, livegszal-erésitésu, reteszelhets: Igen

GTIN (EAN) 4050118337600

Qty. 18T

Tomitések

Az intelligens kabelezési megoldasokkal értékes id6t és
pénzt takarithat meg.

A FieldPower® moduléris rendszer minden kabelezési
feladathoz idealis megoldast kinal.

El6re 0sszeszerelt kabelekhez hasznalhaté 0sszehajthato
tomitések

Tomitések M 16 és M20 menettel A tomitésbe mikodtetd
és jelz6eszkozok épithetdk be

Altalanos rendelési adatok

Tipus DG DO PT6 Vaéltozat

Rendelési 4323240000 Field Power® tomitébetét, Ures tomités, IP65, hozza tartozéd hazzal,
szam EPDM

GTIN (EAN) 4032248641246

Qty. 10 ST
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Tipus DG M16 PT6 Valtozat
Rendelési 2545540000 Field Power® tomitébetét, Csatlakozomenettel ellatott tomités, IP65,
szdm hozz tartozé hazzal, EPDM
GTIN (EAN) 4050118555523
Qty. 18T
Tipus DG M20 PT6 Véltozat
Rendelési 2545550000 Field Power® tomitébetét, Csatlakozomenettel ellatott tomités, IP65,
szam hozza tartozé hazzal, EPDM
GTIN (EAN) 4050118555530
Qty. 18T
Szerszamok

Csupaszolé szerszam PVC kabelekhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus AM 16 Valtozat

Rendelési 9204190000 Szerszamok, Csupaszolé szerszamok
szam

GTIN (EAN) 4032248608133

Qty. 18T

Tipus AM 25 Valtozat

Rendelési 9001540000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok
szdm

GTIN (EAN) 4008190138271

Qty. 18T

Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Vaéltozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T
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E6,3 szerszambetétek - Torx®

A Weidmiiller bitek standard bitek, amelyek rendkiviil
népszerlen a felhasznalok korében a kivalé minéségnek,
a széles valasztéknak és a hatékonysagnak kdszonhet6en.
A szamitdgépes vezérlésli mddszer lehetévé teszi a
Weidmiiller szamara, hogy allandé kivalé minéséget
garantaljon.

A hasznalt kivalé minéségli nyersanyagok a vonatkozo

DIN-szabvanyokban meghatarozottaknal sokkal nagyobb

nyomatékok elérését teszik lehetévé.

* DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozéan,

* DIN 5263 a hasitott bitekre vonatkozdan,

* Camcar standard TORX bitekre vonatkozéan

Ez hosszu élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és

ezért idedlis feltételeket a standard helyzetek szamara.

Az elényok:

* Valamennyi csavartipushoz alkalmas. A 59-61 HRC
kivalo keménységi értékei miatt mind kézi, mind
mechanikus szerszamokhoz alkalmas.

* Megfelel6 kopasallosag és igy hosszu varhaté
élettartam.

* Kisebb kopast és optimalis nyomatékatvitelt jelent,
hogy optimalisan illeszkedik minden DIN csavarba.

¢ A vonatkozo 1SO-szabvanyok szerinti professzionalis
mindségi kritériumok alapjan gyartva allando kivalo

l

mindséggel.
Altalanos rendelési adatok
Tipus BIT E6,3 T20 X 70 Valtozat
Rendelési 2749010000 Csavarhuzébetét

szam
GTIN (EAN) 4050118895308

Qty. 5 ST
DMS PRO
Ergonomikus kiviteliiknek hala a Weidmiiller nyomaték-
S~

csavarhuzok idedlis egykezes eszkozok. Hasznalatuk
semmilyen poziciéban sem faraszt. Az integralt

K 50
L . . , , . s . Sl s
"/ automatikus nyomatékhatarolé megbizhatd ismétlési

pontossagot garantal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DMS PRO Valtozat
Rendelési 1479120000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4050118287011

Qty. 18T
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Midanyag zaréanyak, sziirke

Z=\

Altalanos rendelési adatok

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Tipus SKMU M20 - K GR Valtozat
Rendelési 1772460000 SKMU PA (mianyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6
szam (PAG - GF30)
GTIN (EAN) 4032248130207
Qty. 100 ST
IP68 verzio
A késziilékhazak b&séges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.
& 1"\‘ ) A,sé.r.gar_(_ézbél, ml’jalnyagb()l és rozsdarpgntejs acélbol
' (/((@ 8 kgszult t,omszelclenceliquegfelelnek a kuI.onfeIelIP o
NS védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
O/ ‘ késziilékhazhoz hasznalhaték legyenek.
\/'//’ A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden
a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,
UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
elbirdsainak megfeleléen.
Altalanos rendelési adatok
Tipus VG M20-K 68 Valtozat
Rendelési 2811470000 VG K (standard méanyag témszelence), Tomszelencék, egyenes, M
szam 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 -5
GTIN (EAN) 4064675292227 bar (30 min.), Poliamid 6
Qty. 50 ST
Tipus VG M20-1/K68 Valtozat
Rendelési 1772300000 VG K (standard m(ianyag tdmszelence), Tomszelencék, egyenes, M
szam 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN) 4032248129966 bar (30 min.), Poliamid 6
Qty. 50 ST
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