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Az RS 100 Profi rugalmas megoldast kinal az On szerelési
igényeihez, mivel mind a DIN tartdsin, mind a fali szerelés
lehetséges. Ez a sokoldalisag megkonnyiti az integralast

a kilonboz6 kornyezetekben és alkalmazasokban.

A késziilékhaz az Eurocard NYAK standardhoz is

hasznalhato.

A profil méretre szabhaté, igy On pontosan a sajat
specifikus igényeihez igazithatja. Rendkiviil nehéz
komponensek esetén tovabbi rogzitélabak hasznalhatok
a stabilitds novelése és igy a szerelvény biztonsaganak

fokozasa érdekében.

Egy masik gyakorlatias jellemzé a takaroprofil
hasznéalatanak lehetésége, amely védi a nagyobb

komponenseket.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

Véglap, RS 100 narancsséarga, Véglap kozvetleniil
szerelve mindkét oldalon, Szélesség: 22 mm

1185160000

Tipus AP 100 D OR 2000
GTIN (EAN) 4008190058388
Qty. 20 Darab

A létrehozas datuma 01.03.2026 09:50:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1185160000

Weidmiiller 3t

AP 1 00 D OR 2000 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 21.9 mm Meélység (coll) 0.8622 inch
Magassag 108.2 mm Magassag (coll) 4.2598 inch
Szélesség 22 mm Szélesség (coll) 0.8661 inch
Nett6 tomeg 719
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagadatok
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
Alapanyag PA 66 Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 600 = CTI
(CTI)
Altalanos adatok
Szin narancssarga Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Tokozasi opcio Nem
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC002779
ETIM 10.0 EC002779 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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DIRECT MOUNTING
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)
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RS 100 - profilhaz
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Altalanos rendelési adatok

Az RS 100 Profi rugalmas megoldast kinal az On szerelési
igényeihez, mivel mind a DIN tartésin, mind a fali szerelés
lehetséges. Ez a sokoldalisdg megkonnyiti az integralast
a kilonboz6 kornyezetekben és alkalmazasokban.

A késziilékhaz az Eurocard NYAK standardhoz is
hasznalhato.

A profil méretre szabhaté, igy On pontosan a sajat
specifikus igényeihez igazithatja. Rendkivil nehéz
komponensek esetén tovabbi rogzitélabak hasznalhatok
a stabilitds novelése és igy a szerelvény biztonsaganak
fokozasa érdekében.

Egy masik gyakorlatias jellemzé a takardprofil
hasznéalatanak lehetésége, amely védi a nagyobb
komponenseket.

Tipus PTSC KB40X14 Viltozat
Rendelési 4019420000 Rogzitécsavar (kapocs), 0.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség:
szam 16.9 mm, Magassag: 7 mm

GTIN (EAN) 4008190243029
Qty. 100 ST
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