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Az E1XZ tipus tomszelencék alkalmas SWB-fonott acél-
vagy STA-acél menetes pancélos kabel, az E1XZ tipus
mirigyek langallo ex d és megnovelt Biztonsag ex e
robbanas elleni védelem tartasara. Es a pancélkapocs
elektromos kotelet biztosit a kabel pancél és a mirigyek
kozott.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat E1XZ (Klippon dupla szigetelésii SWB/STA
pancélozott Ex e/d tomszelence), Tomszelencék,
egyenes, M 50 x 1.5, 16 mm, Fémszovet
arnyékolas, Fémfélia arnyékolas, 2 - 2.5 mm, OD
min. 45.55 - OD max. 53 mm, ID min. 37.50 - ID
max. 44.10 mm, 1.4404 rozsdamentes acél

Rendelési szdm 1188090000

Tipus E1XZS/50/M50-WM
GTIN (EAN) 4050118087291
Qty. 4 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok l ( €

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 76.5 mm Magassag (coll) 3.0118 inch
Szélesség 71.5 mm Szélesség (coll) 2.815 inch
Hossz 92.5 mm Hossz, inch 3.6417 inch
Nett6 tomeg 708 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -50°C...120 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - kabeltomszelence

Azonositas

112G 1D, Ex db lIC Gb, Ex

Tandsitvany szama - kabeltomszelence TUV IT 16ATEX 059X

eb IIC Gb, Ex ta llIC Da (ATEX)
Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence |IECEx TPS 16.0004X Tanusitvany szdma - kabeltomszelence 2020322313000069
(IECEx) (CCC)
Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTPS16.0004X
Altalanos informaciék
Kabel kiilsé atméréje, max. 53 mm Kabel kiils6é atméréje, min. 4555 mm
Kabel belsé atmérdje, max. 4410 mm Kabel belsé atméréje, min. 37.50 mm
O-gyri Szilikon Meghuzasi nyomaték 105 Nm
Szilikon Igen Vezetékek szdma 1
Pancél, max. 2.5 mm Pancél, min. 2 mm
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 120°C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -50 °C
Menetemelkedés 1.5 mm Halogén Nem
Szabvanyok EN 60079-0, EN 60079-1,  AF 1. méret 65 mm
EN 60079-31, EN
60079-7, GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7
AF 2. méret 65 mm Védelmi osztaly IP66, IP68
Kabelcsavarzat M 50 Alapanyag 1.4404 rozsdamentes acél
Tomitébetét Szilikon Tomités Szilikon
Kils6 menet M50x 1.5 Menet hossza 16 mm
Type of armouring, short term SWB, STA Robbanas elleni védelem tipusa Ex d - langallé, Ex e -

megnovelt biztonsag

Pancélozas tipusa

Fémszovet arnyékolas,
Fémfolia arnyékolas

Telepitési iranyelvek

Lasd osszedllitasi utmutato
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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Rozsdamentes acél zaréanyak, természetes bevonat

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMUS M50-W Valtozat
Rendelési 1185730000
szam

GTIN (EAN) 4050118233773
Qty. 30 ST

SKMU SS (rozsdamentes acél zardanya), Ellenanya, M 50, 5.3 mm,
1.4404 rozsdamentes acél

Nylon lapos tomités - GWDR

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
- nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
P tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
(- alatétek és foldel6 gyurdik.

Altalanos rendelési adatok
Tipus GWDR M50-W Valtozat

Rendelési 1185650000 zart allapotban, M 50, Nylon 6
szdm

GTIN (EAN) 4050118078312

Qty. 25 ST
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