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Funkcionalis biztonsag - teljesen integralt vagy
egyszerlien szerelt

Az opcionalis ,CH20M FE" csatlakozas optimalis
védelmet nyujt az On rendszere szamara a funkcionalis
foldelés szerel6sin-kapcsolataval.

A 6 mm-es hazban taldlhat6 el6konfekcionalt
funkcionalis foldel6 kapcsolat révén megbizhaté médon
csatlakoztathaték az elektronikus arnyékolasok a
szereldsinre. Funkcionalis foldeld kapcsolat érheté el 12,5
és 67,5 mm kozotti késziilékhazakhoz, amelyek a reflow
modszerrel dolgozhatok fel.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Elektronika hazak, Tartozékok, THT/THR-
forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Polusszam:
1, Forrasztotiske hossza (1): 1.5 mm, 6nozott,
Ezlstszirke, Tape

Rendelési szam 1189370000

Tipus CH20M FE 12-67 1.5SN RL
GTIN (EAN) 4032248972715

Qty. 750 Darab

Termékadatok UL:

Csomagolas Tape

RoHS

Vnmum
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 11.7 mm Meélység (coll) 0.4606 inch
Magassag 13.1T mm Magassag (coll) 0.5157 inch
Szélesség 5.4 mm Szélesség (coll) 0.2126 inch
Nett6 tomeg 0.48¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szin Ezlstsziirke Szinskala (hasonlo) RAL 7001
Erintkezd feliilet 6nozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Anyagadatok

Felileti min&ség énozott Alapanyag Rézotvozet
Altalanos adatok

Szin Ezlstsziirke Védelmi osztaly IP20
Szinskala (hasonlo) RAL 7001

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001031 ETIM 7.0 ECO01031
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 ECO01031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9,1 27-18-27-90 ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-18-27-92 ECLASS 14.0 27-18-27-92
ECLASS 15.0 27-18-27-92
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