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A kép illusztrac

EN 45545

A késziilékhazak béséges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, mianyaghdl és rozsdamentes acélbol
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
késziilékhazhoz hasznalhatdk legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
eléirasainak megfeleléen.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék,
nemesacél 1.4305 (303)

Rendelési szdm 1193570000

Tipus VGM25-SS68 11-20 BG

GTIN (EAN) 4032248976546

Qty. 50 Darab

RoHS

annpum
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 36.5 mm Hossz, inch 1.437 inch
Nett6 tomeg 60.58 g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C..130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos informaciék

Kébel kiilsé &tmérdje, max. 20 mm Kébel kiils6 &tmérdje, min. 11 mm
O-gydru Szilikon Védelmi osztaly, GWDR IP68

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Halogén halogénmentes
Szabvanyok EN 45545-2:2013 AF mérete 30 mm
Védelmi osztaly IP68 - 15 bar Kébelcsavarzat M 25
Alapanyag nemesacél 1.4305 (303) Kiils6 menet M 25
Menet hossza 7.5 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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