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A kép illusztracio

Abbildung ahnlich
Integralhato, bévithetd és testre szabhato6: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz
Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
héazcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.
Rogzitélemezek
Szerel6lapok, furatkiosztassal vagy anélkiil, DIN
szerel8sinek hosszanti és keresztirdnyl szereléséhez, vagy
komponensek szereléséhez kdzvetleniil a szerelblapra.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TB (Terminal Box), Rogzitélemez,
Magassag: 707 mm, Szélesség: 447 mm,
Mélység: 12 mm, Alapanyag: Nemesacél 1.4301
(304), kezeletlen, eziist

Rendelési szam 1193900000

Tipus KTB MOPL 7650 S2N
GTIN (EAN) 4050118028515
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 12 mm Meélység (coll) 0.4724 inch
Magassag 707 mm Magassag (coll) 27.8346 inch
Szélesség 447 mm Szélesség (coll) 17.5984 inch
Nett6 tomeg 3959¢

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Anyagvastagsag 1.5 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 7 mm

Feliileti min&ség kezeletlen Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)
Altalanos informécié

Anyagvastagsag 1.5 mm Feluleti min&ség kezeletlen
Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213
ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39
ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39
ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39
ECLASS 15.0 27-40-06-39
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Szerelési anyag

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB héazcsaladd komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhet6
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédoé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonosité- vagy tipuscimke kdzvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerdgzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerul szivargas a szekrényre vagy a cimke nem sérul meg.
A univerzalis rogzitékészletet - TPSD pl. a betlicimke
tartok, es6védé burkolatok vagy dokumentumtartok
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznalja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Altalanos rendelési adatok
Tipus FKSC M6X8 D9/SW3 Valtozat
Rendelési 0642600000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzitécsavar, Alapanyag: Acél

szam
GTIN (EAN) 4008190058258
Qty. 50 ST

Mélység 7,5 mm

Integralhatd, bévithetd és testre szabhatd: Az idealis
bdvités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitésti tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

Sorkapocssinek

A tartésinek két méretben kaphaték a DIN-sinek
alkatrészeinek hazban valé rogzitéséhez (pl. elektronika,
csatlakozok).

Altalanos rendelési adatok

Tipus TS35X7.56 STKTB7650 HOR  Valtozat

Rendelési 8000006728 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 447 mm, foglalat nélkiil, Acél,
szam galvanizalt 6nbevonat, passzivalt

GTIN (EAN) 4050118653014

Qty. 20 ST

Tipus TS35X7.5 ST KTB7650 VER Véltozat

Rendelési 8000006717 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 693 mm, foglalat nélkil, Acél,
szam galvanizalt, kromozott

GTIN (EAN) 4050118652956

Qty. 20 ST
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