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A kép illusztracio

Abbildung ahnlich

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény valaszték
kivalé teljesitményjellemzéket kindl még a legszigoribb
kornyezeti feltételek kozott is. Tovabba kielégiti

a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetek
kovetelményeit is, amelyek kiilonosen a feldolgozé

vagy az energiatermel ipardgakban fordulnak elé. A
Klippon® TB FS héazak tovabbi elé6nyoket kinalnak egy
olyan termékvalasztékhoz, amely mar most is eredményes

piacvezeté.

A Klippon® TB FS hazvéalaszték a kovetkezé elé6nyoket

nyujtja:

* 12 méretben és 3 standard mélységgel kaphaté
* Akér 4 tomszelencelemezzel is ellathato

» Osszenyomassal szemben védett tdmszelence

* Fedélzar a tomitett zénan kivil

* Tokéletesitett hdmérsékleti tulajdonsagok

* |IP66/IP67 szintl védettség

¢ Foldel6csap a haz burkolatan és aljan

¢ Hegesztett rogzitélabak

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw),
Ures haz, Nemesacél hazak, Magassag: 400
mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 200 mm,
Tomszelence lemezek: Also, felsé, Alapanyag:
Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolirozott,
ezlist

Rendelési szam 1196070000

Tipus KTB FS 403020 S4E2
GTIN (EAN) 4032248979080
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e,

( €= s (5, IECEX

LY
LISTED e ATEX - SIRA

INMETRO ATEX - KEMA KOREANCERT ‘ Cn
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E256877
Meéretek és tomegek
Mélység 200 mm Mélység (coll) 7.874 inch
Magassag 400 mm Magassag (coll) 15.748 inch
Szélesség 300 mm Szélesség (coll) 11.811 inch
Rogzitési méret - magassag 247 mm Rogzitési méret - szélesség 326 mm
Nettd tdmeg 10000 g
Homeérsékletek
Uzemi hémérséklet -60 °C...135 °C Megjegyzés: szobahémérséklet (szerviz) 105 °C hémérséklet felett

az IP-védelem IP66-re
korlatozodik.

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

8dbfcdfe-cb8e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Haz foldelés

Foldelés, haz, belsé

Rahegesztett M6
rozsdamentes acél
foldel6csap a haz alsé
felében és a fedélben.,
Atmendé M 10 foldelécsap
a haz alsérészben

Tanusitvanyszamok - tokozat

Tanusitvany szama, UL Haz.Loc. E223792 Megfeleléségi nyilatkozat szama (DoC  DE PS261X 160412

LVD) 0011SS03
Tanusitvany szama, UL Ord.Loc. E243298 Tanusitvany szama, UL 508A E223801
Megfeleléségi nyilatkozat szama (AoC) DE PS261X 160309 Tanusitvany szdma, UL, sorkapocsdoboz E223792

001ISS06

Tanusitvany szdma, elektronikadoboz 2020322303003289 Tanusitvany szdma - Ures haz (ECAS) 21-09-25241/
(NEPSI) E21-09-053807
Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz 16-AV4B0O-0245X Tanusitvany szdma - tres haz (INMETRO) LMP 21.0016U
(KOSHA)
Tanusitvany sz. (DNV) TAEO00013S Tanusitvany szama sorkapocsdoboz E223792

(AEx)
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Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz IBEXU14ATEX1050 Tanusitvany szama - ires haz (ATEX) IBExXU14ATEX1028 U
(ATEX)
Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz LMP 21.0017 Tanusitvany szama (INMETRO) IEX17.0020U

(INMETRO)

Tanusitvany szdma, sorkapocsdoboz
(IECEx)

IECEXIBE14.0013

Tanusitvany szama lres haz (IECEx)

IECEx IBE 14.0004U

Tanusitvany szama (IECEX) IECEXKEM10.0017 Tanusitvany szama (ATEX) KEMA10ATEX0050
Tanusité intézet ATEX, CCoE, DNV, IECEX, Tanusitvany szama (cULus) E256877
INMETRO, KC, NEPSI, CCC,
UL AEx Class Div., UL AEx
Class Zone, cULus
Tomszelencék, bal
M63 3 M75 2
M12 48 M50 3
M16 32 M32 9
M25 17 M20 20
M40 7
Tomszelencék, fels6/also
M20 17 M12 38
M63 2 M40 6
M32 7 M25 14
M50 3 M75 2
M16 26
Tomszelencék, jobb
M25 17 M63 3
M75 2 M16 32
M40 7 M50 3
M32 9 M20 20
M12 48
fiilgglleges osszeallitas
WDU 10/ ZDU 10 1x32 WDU 16 / ZDU 16 1x26
WDU 2,5 /2DU 2,5 /1DU 2,5 2x62 WDU 35 / ZzDU 35 1x20
WDU 4 / ZDU 4 2x52 WDU 6 / ZDU 6 1x39
vizszintes Osszeallitas
WDU 10 / ZDU 10 2x21 WDU 16 / ZDU 16 2x18
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /1IDU 2,5 3x42 WDU 35 / ZDU 35 1x13
WDU 4 / ZDU 4 3x3b WDU 6 / ZDU 6 2x26
Altalanos informacié
Burkolat anyagvastagsaga 1.5 mm Peremes aljzat anyagvastagsaga 3 mm
Héaz anyagvastagsaga 1.5 mm Uzemi hémérséklet, max. 135°C
Uzemi hémérséklet, min. -60 °C Fedél kiegészité M6 hatlapu hornyos

Szabvanyok

DIN EN 62208 - Ures haz
normal, DIN EN 15085-2,

EN 60079-0, EN 60079-7,

EN 60079-31, IEC
60079-0, IEC 60079-7,
IEC 60079-31

Feluleti minéség

csavarok, SW10
Elektropolirozott
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Utésallésag 7 J ATEX verzié, 10 J AF mérete 10 mm
standard véltozat
Védelmi osztaly IP66, IP67 Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316
L)
Tomités anyaga Szilikon Fedélcsavarok nyomatéka 2.5 Nm

Integralt rogzitést

4, 6 vagy 9 db M6
técsavar belsé (anya)
menet

Haz kiegészitd 4 rdhegesztett rogzitélab
11 mme-es furatokkal (2
hornyos lab és 2 kereszt

alaku lab)

Megjegyzés: védettségi osztaly

Protection class (UL)
Tomszelence lemezek

105 °C feletti h6mérsékleti
tartomanyban hasznélva
az IP-védelem IP 66-ra
korlatozédik.

Type 3, Type 4X, Type 12
Also, felsé

Flange plate mounting M6 hatlapfejd csavarok 10
SW

Fedélcsavarok szama 4
Doboz mérete 490x550x290

Szerel6nyilés: szélesség 270 mm Kilsé méretek 422 x 351 x208,5
Aljzatperem Igen Max. teherbiras 48 kg
Szerel6nyilas: magassag 370 mm PE-csavarok pozicidja Haz, C oldal
Felhasznalasi teriiletek Robbanasveszélyes zéna,

Folyamatiranyitas, Olaj- és

gazipar, Vegyipar, Tengeri,

Széarazfoldi
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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400 x 300mm

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhato: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitési tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Rogzitélemezek

Szerel6lapok, furatkiosztassal vagy anélkul, DIN
szerel6sinek hosszanti és keresztiranyu szereléséhez, vagy
komponensek szereléséhez kdzvetleniil a szerelSlapra.

Tipus KTB MOPL 4030 MSZN Véltozat

Rendelési 1193980000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzit6lemez, Magassag: 345 mm,
szam Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.6 mm, Alapanyag: Lemezacél,
GTIN (EAN) 4050118028584 galvanizalt, eziist

Qty. 18T

Tipus KTB MOPL 4030 S2N Viltozat

Rendelési 1193850000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzitélemez, Magassag: 345

szam mm, Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:

GTIN (EAN) 4050118028454 Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, eziist

Qty. 18T

Tipus KTB MOPL 4030 MSZN H Valtozat

Rendelési 2022420000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzit6lemez, perfordlva, Magassag: 345
sz&dm mm, Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.6 mm, Alapanyag: Lemezacél,
GTIN (EAN) 4050118403268 galvanizalt, eziist

Qty. 18T

Tipus KTB MOPL 4030 S2N H Valtozat

Rendelési 1257690000 Klippon TB (Terminal Box), Rogzitlemez, perforalva, Magassag:
szam 345 mm, Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:

GTIN (EAN) 4050118049350 Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, eziist

Qty. 18T

Tomszelencelemezek foldel6csapok nélkiil

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhato: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitésti tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagsagban, az elészerelt
aljzatperemek egyszeri cseréjéhez.

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

KTB GP XX3020 AB S4 3MM

1281050000

4050118071535

1ST

Véltozat

Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magassag:
290 mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Témszelence
lemezek: fels6, Alsd, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél,
Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolirozott, eziist
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Rozsdamentes acél tomszelencelemezek - 6 mm

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhato: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitési tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagsagban, az elészerelt
aljzatperemek egyszer( cseréjéhez.

Tipus KTB GP XX3020 AB S4 6MM  Valtozat

Rendelési 1256450000

Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magassag: 290

szam mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 6 mm, Tomszelence lemezek:

GTIN (EAN) 4050118093841
Qty. 1ST ezlst

fels6, Alsé, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolirozott,

Tomszelencelemezek foldel6csapokkal

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhatd: Az ideélis
bévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
héazcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagsagban, az elészerelt

aljzatperemek egyszer( cseréjéhez.

Tipus KTB GP XX3020 AB S4 PE Valtozat
Rendelési 2023450000 Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magassag: 290
szam mm, Szélesség: 167 mm, Mélység: 3 mm, Tomszelence lemezek:

GTIN (EAN) 4050118403640
Qty. 1ST ezlst

fels6, Alsé, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolirozott,

Rozsdamentes acél 1.4301

Integralhaté, bdévithetd és testre szabhatd: Az ideélis
bévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitésli tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Es6védo burkolatok

Az esévédd burkolat idedlis tovabbi védelmi szintet
biztosit a haznak, ha az szokatlan klimaju teriileteken van
telepitve, példaul el6fordulnak nagyon heves esézések,
vagy extrémen er@s kozvetlen napsutés.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus KTB RNHD 403020 R
Rendelési 1281440000

szam

GTIN (EAN) 4050118072129
Qty. 18T

Valtozat

Klippon TB (Terminal Box), Esévédé fedél, Magassag: 55.9 mm,
Szélesség: 305 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag: 1.4301
rozsdamentes acél, Tiikorpolirozott, eziist

Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)

N

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhatd: Az ideélis
bévités minden alkalmazéashoz

Az Uj Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hézcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

Es6védo burkolatok

Az es6védé burkolat idedlis tovabbi védelmi szintet
biztosit a haznak, ha az szokatlan klimaju teriileteken van
telepitve, példaul el6fordulnak nagyon heves esézések,
vagy extrémen erds kozvetlen napsuités.

Tipus KTB RNHD XX3020 S4E R
Rendelési 1314180000

szdm

GTIN (EAN) 4050118117486

Qty. 18T

Valtozat

Klippon TB (Terminal Box), Esévédé fedél, Magassag: 55.9
mm, Szélesség: 305 mm, Mélység: 211.2 mm, Alapanyag:
Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolirozott, eziist

Tipuscimke-tarto

Altalanos rendelési adatok

Integralhatd, bévithetd és testre szabhaté: Az idealis
bdévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitésli tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Adattabla tarték

Sokféle kialakitasu cimketartd all rendelkezésre az igény
szerinti feltdné kijelzéshez és a sziikséglet szerinti tovabbi
adattablakhoz .

Tipus TPSDHA KTB 100X25 S2 2R Valtozat

Rendelési 1257640000 Klippon TB (Terminal Box), Adattabla tartd, Szegecselt, Magassag:
szam 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: 1.4301
GTIN (EAN) 4050118070354 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tikorpolirozott, ezist
Qty. 18T

Tipus TPSDHA KTB 130X50 S2 R Valtozat

Rendelési 1283450000 Klippon TB (Terminal Box), Adattabla tarto, Szegecselt, Magassag:
szam 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Alapanyag: 1.4301
GTIN (EAN) 4050118073621 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tukorpolirozott, eziist
Qty. 18T
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Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R
1279320000

4050118070101
18T

Valtozat
Klippon TB (Terminal Box), Adattabla tarto, Szegecselt, Magasséag:
70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301

rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304), Tukérpolirozott, eziist

Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhetd
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédo
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet - SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonosité- vagy tipuscimke kdzvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhet6. A cimkerogzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerul szivargas a szekrényre vagy a cimke nem séril meg.
A univerzdlis rogzitékészletet - TPSD pl. a betlicimke
tartok, esévédd burkolatok vagy dokumentumtarték
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzit6készletet haszndlja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Tipus SD FIXING SET Valtozat

Rendelési 1285200000 Klippon TB (Terminal Box), Azonositd tabla-rogzitékészlet, Magassag:
szam 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Alapanyag:

GTIN (EAN) 4050118075472 Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, eziist

Qty. 18T

Tipus TPSD FIXING SET KTB Véltozat

Rendelési 1252190000 Klippon TB (Terminal Box), Tipustabla-rogzitékészlet, Alapanyag:
szdm Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezlist

GTIN (EAN) 4050118043969

Qty. 20 ST

Foldel6 tocsavar

Integralhatd, bévithetd és testre szabhaté: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon® TB hazcsalad konzisztens felépitést
tartozékvalasztékaval barmilyen alkalmazas specialis
igényeihez egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.
Foldel6csavarok

A foldel6csavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni,
két valtozatban - sargarézbdl és rozsdamentes acélbol.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PEBZ M10 KTB BR SET Viltozat

Rendelési 1192680000 Klippon TB (Terminal Box), Foldel6 técsavar, Egyéb, Magassag: 21
szam mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag: Sargaréz,
GTIN (EAN) 4032248974641 kezeletlen, eziist

Qty. 18T

Tipus PEBZ M10 KTB S4 SET Valtozat

Rendelési 1192690000 Klippon TB (Terminal Box), Foldel6 técsavar, Egyéb, Magassag:
szam 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Alapanyag:

GTIN (EAN) 4032248974658 Nemesacél 1.4404 (316 L), kezeletlen, eziist

Qty. 18T

Dokumentumtarték

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabds -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.
Dokumentumtarték

Dokumentumtarték a dokumentumoknak a szekrényben
torténd helyes tarolasahoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus DOHA KTB A6 S2 R Valtozat

Rendelési 1252780000 Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartok, Szegecselt,

szam Magassag: 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm,

GTIN (EAN) 4050118045512 Alapanyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304),
Qty. 1ST Tukorpolirozott, ezist

Foldel6 szalag

Az Uj Klippon® TB hazrendszer rendszertartozékainak
teljesen strukturalt valasztékaval a hazak egyszer(ien
hozzaigazithatok minden alkalmazas specialis
kovetelményeihez. A kovetkezé opcidk allnak
rendelkezésre:

* Hazelemek

* Dokumentumtarték

* Foldel6csap

* Tomszelencelemezek

¢ Szerelési anyag

* Rogzit6lemezek

* Esévédé fedelek

* Tavtartd

* Sorkapocssinek

* Tipuscimke-tartd
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KTB FS 403020 S4E2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Altalanos rendelési adatok

Tipus PECD WIRE 6/200/D6 SET
Rendelési 2475490000

szam

GTIN (EAN) 4050118487206

Qty. 18T

Valtozat
Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Alapanyag:
Acél, Zold / sarga

Mélység 7,5 mm

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhatd: Az ideélis
bévités minden alkalmazéashoz

Az Uj Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hézcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

Sorkapocssinek

A tartésinek két méretben kaphatok a DIN-sinek
alkatrészeinek hazban valé rogzitéséhez (pl. elektronika,
csatlakozok).

Tipus TS35X7.5 ST KTB4030 HOR
Rendelési 8000006723
szam

GTIN (EAN) 4050118652918

Valtozat
Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 239 mm, foglalat nélkil, Acél,

galvanizalt, kromozott

Qty. 20 ST

Tipus TS35X7.6 ST KTB4030 VER Véltozat

Rendelési 8000006712 Sin, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 345 mm, foglalat nélkiil, Acél,
szam galvanizalt, kromozott

GTIN (EAN) 4050118652857

Qty. 20 ST

Rogzitolemezek

Altalanos rendelési adatok

Rogzitélemez, lyukmintakkal és azok nélkiil, a DIN tartésin
vagy alkatrészek hosszirdnyu és keresztiranyu, kozvetleniil
a rogzit6lemez felé torténd felszerelésére.

Tipus GFSC M5X10 TX20 SET
Rendelési 1274150000

szam

GTIN (EAN) 4050118063820

Qty. 18T

Valtozat
Klippon EB (Essential Box), Rogzit6csavar, Magassag: 13.3 mm,
Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Alapanyag: Acél, horganyzott,

galvanizalt dnbevonat, passzivalt, eziist
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KTB FS 403020 S4E2

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Mélység 15 mm

Altalanos rendelési adatok

Integralhato, bévithetd és testre szabhato: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
hazcsalad konzisztens felépitési tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlien
hozzaigazithatja a hazakat.

Sorkapocssinek

A tartosinek két méretben kaphaték a DIN-sinek
alkatrészeinek hazban valé rogzitéséhez (pl. elektronika,
csatlakozok).

Tipus TS35X15 ST KTB4030 HOR
Rendelési 8000073115

szdm

GTIN (EAN) 4064675340683

Qty. 20 ST

Sin, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 239 mm, foglalat nélkiil, Acél,

galvanizalt 6nbevonat, passzivalt

Tipus TS35X15 ST KTB4030 VER
Rendelési 8000073116

szam

GTIN (EAN) 4064675340706

Qty. 20 ST

Sin, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 345 mm, foglalat nélkil, Acél,

galvanizalt 6nbevonat, passzivalt

Szerelési anyag

Altalanos rendelési adatok

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB hazcsalad komplett tartozék-
valasztékaval barmilyen alkalmazas specialis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatdk a konnyen szerelhet6
tipusu cimketartok, dokumentumtartok és esévédoé
fedelek gyors felszereléséhez.

A cimke rogzitékészlet — SC sziikséges a m (Trafolyte)

ID vagy betlicimke felszereléséhez. Ennek a készletnek a
segitségével az azonosité- vagy tipuscimke kdzvetleniil a
szekrényburkolatra szerelhetd. A cimkerdgzité készletet
kifejezetten erre a célra fejlesztettiik ki. Csak ha ezt a
rogzitékészletet hasznalja, tudja biztositani, hogy nem
kerll szivargas a szekrényre vagy a cimke nem séril meg.
A univerzalis rogzit6készletet — TPSD pl. a betlicimke
tartok, es6védé burkolatok vagy dokumentumtartok
biztonsagos és gyors felszereléséhez fejlesztettiik ki. Ha
ezt a rogzitékészletet hasznalja, tudja minimalizalni vagy
elkeriilni a szivargasok kockazatat.

Tipus FKSC M6X8 D9/SW3
Rendelési 0642600000

szdm

GTIN (EAN) 4008190058258
Qty. 50 ST

Klippon TB (Terminal Box), Rogzitécsavar, Alapanyag: Acél
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