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Két 1/0 slave késziilék, vagy a vezérlo és egy I/

O el6fizet6 kozotti 6sszekottetés létrehozasanak
legmegbizhatdbb médja a konfekcionalt kabelek
hasznalata. A kabelvalaszték: PROFIBUS, CANopen,
DeviceNetTM, EtherCAT és Ethernet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Buszvezeték, Pdlusszam: 4, 20 m, t(, egyenes,
RJ45, arnyékolt: Igen, LED: Nem, Képeny anyaga:
PUR, Halogén: Nem

Rendelési szam 1201212000

Tipus SAIL-M8GRJ45-4S20UIE
GTIN (EAN) 4050118692747

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 529.76 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4¢85-4483-bc8c-9bcbb598e2a9

Kabel miiszaki adatai

Kabelhossz 20m Koépeny szine zold
Olajokkal szembeni ellenallas Yes A kovetkez6 kabeltartokhoz: Igen
Erkeresztmetszet 0.15 mm?2 arnyékolt Igen
Halogén Nem Szigetelés PP
Gyorsulas 5 m/s? Hajlitasi sugar, min., mozgo 7.5 x kdbelatméré
Hajlitasi sugar, min., allé 4 x kadbelatmérd Hajlitasi ciklusok 5 millié
Langterjedéssel szembeni ellenallas in accordance with IEC Sebesség 180 m/s
60332-1-2
Kopeny anyaga PUR Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 20963 (80°C/30V)
megfeleléen
Hibrid kabel Nem Szinkéd gy(rd Kék, Narancssarga, fehér /
kék, fehér / narancssarga
Temperature range, stationary -40...80 °C Po6lusok szama 4

Outside diameter

4.8 mm £ 0.3 mm

Altalanos miiszaki adatok

Kodolas nincs Erintkezé feliilet Aranyozott

LED Nem Valtozat td, egyenes, RJ45
Haz {6 anyaga PUR Névleges fesziiltség 30V

Névleges aram 4 A Védelmi osztaly IP67

Szennyezés suUlyossaga 3 athidalt Nem

Menetes gylri anyaga Sargaréz, nikkelezett Haz hémérsékleti tartomanya -25..+80°C
Meghuzasi nyomaték M8: 0.6 Nm

Villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség 30V

Dugé, bal

Csatlakozé, bal

csatlakozé, M8, Pdlusok
szama: 4, IP67, dugds

érintkezd, egyenes,
arnyékolt
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Csatlakozo, jobb

csatlakozé, RJ45, IP20,
dugés érintkezd, egyenes,

arnyékolt
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08

A létrehozas datuma 10.01.2026 02:47:59 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

SA".-MSGRJ45-4SZOU|E Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

Méretrajz Méretrajz
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Male, straight RJ45

Péluskiosztas Poluskiosztas

| 3 [PH1H]

Pin RJ45

A létrehozas datuma 10.01.2026 02:47:59 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 4



SAIL-M8GRJ45-4S20UIE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kapcsolasi rajz

Az idealis szerszam: Screwty ® nyomaték
funkciéval
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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