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A FieldPower® teljesitményelosztok rendkivil gyors és
hibamentes telepitést tesznek lehetévé.

A fedélbe integralt eldgazasok és funkcidk egyszerien
dugaszolhatok.

Robusztus és magas védelmi osztalyu.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FieldPower® doboz, AC, IP20, kész allapotban,
Polikarbonat, IDC-csupaszolas nélkiili csatlakozas,
PUSH IN, Disztribdcio

Rendelési szam 1206530000

Tipus FP TERMINAL LG MPB
GTIN (EAN) 4032248988150
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 59 mm Meélység (coll) 2.3228 inch
Magassag 159 mm Magassag (coll) 6.2598 inch
Szélesség 75 mm Szélesség (coll) 2.9527 inch
Nett6 tomeg 250.8g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85°C Uzemi hémérséklet -40 °C...55 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Rogzitési kapacitas

Csatlakoztatasi adatok - 4g/betaplalas
érintkezd elem

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
MUikodtetd szerszdm hegyének szélessége 0,6 x 3,5 mm
Csupaszolasi hossz 14.00 mm
Po6lusok szama 5

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

max.

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min.

0.50 mm?2

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6.00 mm?2
max.

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.50 mm?2
min.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 10.00 mm?
keresztmetszet, max.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 0.50 mm?2
keresztmetszet, min.

Legfinomabb sodrati vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2
keresztmetszet, max.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 0.50 mm?2

keresztmetszet, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
érvéghuvellyel

Ervéghiively tipusa

12 mm mianyag

gallérral
Szabvanyos DIN 46228/1
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?2
Ervéghiively tipusa 12 mm mdlanyag
gallérral
Szabvanyos DIN 46228/4
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?
Keresztmetszet, max. 6 mm?2
Ervéghijvely tipusa 8 mm miianyag gallérral
Szabvanyos DIN 46228/1
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?
Ervéghiively tipusa 8 mm manyag gallérral
Szabvanyos DIN 46228/4
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
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Keresztmetszet, max. 6 mm?2

Ervéghiively tipusa lker érvéghiivelyek

Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

Keresztmetszet, max. 6 mm?2

Csatlakoztatasi adatok - aramsin
érintkezd elem

Vezetékcsatlakozas-technika

IDC-csupaszolas nélkiili csatlakozas

Mukodtets szerszam hegyének szélessége 0,6 x 3,5 mm
Pé6lusok szama )
Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

max.

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. 1.50 mm?2

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6.00 mm?2

max.

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.50 mm?2

min.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2

keresztmetszet, max.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 2.50 mm?2

keresztmetszet, min.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2

keresztmetszet, max.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 2.50 mm?2

keresztmetszet, min.
Altalanos adatok
Alapanyag Polikarbonat Szigetel6anyag Polikarbonat
Haz anyaga Polikarbonat Szilikon Nem
Szin bézs Védelmi osztaly IP20, kész allapotban
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Fedél kiegészité dugaszolt
reteszelhetd Nem Felszerelés tipusa Screw mounting
Funkcié Disztribucio Kédolhaté Igen
Fesziiltség tipusa AC Po6lusszam (Szoveg) )
Csatlakozasok / pélusok szama 1 Vezetékcsatlakozas-technika IDC-csupaszolas nélkiili

csatlakozas, PUSH IN

Névleges adatok IEC szerint
Névleges adatok IEC szerint érintkez6 Szabvanyos IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2

elemhez Rated voltage 800V
Névleges Iokéfesziiltség 8.00 kV
Névleges aram (3 terhelt polus) 41 A
Névleges aram (4 terhelt polus) 25 A
Névleges adatok UL szerint
Szabvéanyok nem UL engedélyezett
Névleges adatok UL szerint érintkezd Szabvanyos UL 1059
elemhez Megjegyzés UL-listas TC-ER kabelekkel torténé hasznalathoz

AWG vezeték csatlakozasi keresztmetszet, max. AWG 10

AWG vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. AWG 14

Rated voltage 600V

Névleges aram 30A
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000214 ETIM 9.0 EC000214
ETIM 10.0 EC000214 ECLASS 14.0 27-14-24-09
ECLASS 15.0 27-14-24-09
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Dugaszolo6 csatlakozé

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet( kabelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhato csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelm( hozzarendelését szines jel6lések
biztositjak.

» Tapellatas

¢ Teljesitményelosztas

* Teljesitményelosztas

Altalanos rendelési adatok

Tipus PTS 4 MPB Valtozat

Rendelési 1010910000 Field Power® dugaszolé csatlakozd, IP20, Poliamid, PUSH IN,
szam Pélusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248717330

Qty. 10 ST

Szerszamok

Csupaszol6 szerszam PVC kabelekhez

Altalanos rendelési adatok

Tipus AM 16 Valtozat

Rendelési 9204190000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok
szdm

GTIN (EAN) 4032248608133

Qty. 18T

Tipus AM 25 Valtozat

Rendelési 9001540000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szam
GTIN (EAN) 4008190138271
Qty. 1ST
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Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

D

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

Tomitések

Az intelligens kabelezési megoldasokkal értékes id6t és
pénzt takarithat meg.

A FieldPower® moduléris rendszer minden kabelezési
feladathoz idedlis megoldast kinal.

Elére 0sszeszerelt kdbelekhez hasznalhatd dsszehajthaté
tomitések

Tomitések M 16 és M20 menettel A tomitésbe miikodtetdé
és jelz6eszkozok épithetdk be

Altalanos rendelési adatok

Tipus DGSB IP30 DO PT6 Valtozat

Rendelési 1967600000 Field Power® tomitébetét, Ures tomités, IP30, hozza tartozé hézzal,
szdm TPE-U

GTIN (EAN) 4032248688746

Qty. 10 ST
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