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FO SC-RJ dugaszolhaté csatlakozé az IEC 61754-24
szerint, 2,6 .. 3 mm huzal kiils6 atmérékhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FO-csatlakozo, Csatlakozédugé SCRJ, POF, IP20
Rendelési szdm 1206720000

Tipus |IE-PS-SCRJ 1-POF

GTIN (EAN) 4032248988570

Qty. 10 Darab

Vnuﬁumﬁ

A létrehozas datuma 06.03.2026 04:27:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1206720000
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Miszaki adatok
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www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (UL) E477798
Méretek és tomegek
Mélység 51 mm Mélység (coll) 2.0079 inch
Magassag 14.7 mm Magassag (coll) 0.5787 inch
Szélesség 8.95 mm Szélesség (coll) 0.3524 inch
Nett6é tomeg 109
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hdmérséklet -20°C..80°C

Telepitési hdmérséklet

Paratartalom

0&hellip;93% relativ
paratartalom

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Altalanos adatok

Vezetéktorés-gatlé hiively anyaga

TPE

Arucikk leirasa

Csatlakozdédugoé SCRJ, POF

Szin

sarga, fekete

Haz f6 anyaga

PC UL 94 VO

Paratartalom 0&hellip;93% relativ Védelmi osztaly IP20
paratartalom

Dugaszolasi ciklusok 1000 Elemi szal tipusa POF

Beillesztési veszteség <1,0dB 1. csatlakozas SCRJ

2. csatlakozas Rapid connection system: Kabel kihuzasi erd, min. 100 N

crimping, cutting

Egy vezeték atméréje, min. 2.1 mm Héaz anyaga, betét Cink présontvény,
nikkelezett

Nyomérugd anyaga Nemesacél, rozsdamentes Ervéghively anyaga Nikkeleziist

Porvédé fedél anyaga TPE Egy vezeték atmérdje, max. 2.3 mm

Krimphively anyaga Vorosréz, nikkelezett

Altalanos szabvanyok

Csatlakoz6, standard IEC 61754-24 Tanusitvany szama (UL) E477798

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22

ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Méretrajz

§1mm 8,95 mm

@25mm
@3,2mm
7,35 mm
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Weidmiiller 3t
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Germany
”y www.weidmueller.com
Tartozékok
SC-RJ
FO SC-RJ dugaszolhaté csatlakozé az IEC 61754-24
szerint, 2,6 .. 3 mm huzal kiilsé atmérékhoz
&<,

Altalanos rendelési adatok

Tipus IE-SCRJ 1-IP20-POF-100 Valtozat
Rendelési 1278420000
szam

GTIN (EAN) 4050118069129
Qty. 100 ST

FO-csatlakozd, Pét-krimphively, IP20

...polimer optikai szalas (POF) optikai kabelhez

Krimpeld és csupaszoldszerszamok polimer optikai szalak
(POF) fényvezet6 csatlakozéihoz

Altalanos rendelési adatok
Tipus HTX-IE-POF

Rendelési 1208870000

szam

GTIN (EAN) 4032248990269

Qty. 18T

Valtozat

Présszerszam

Erintkezé kiszereld szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus REMOVAL TOOL HD Viltozat

Rendelési 1866730000 Szerszamok, Erintkezékioldé szerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248437054

Qty. 18T

A létrehozas datuma 06.03.2026 04:27:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1866730000

