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Szallitasi védésapkak kaphatdk a 3, 4 , 6 és 8-as
méretben. Ezeket a szabvanyos IP65-6s hazakkal

lehet hasznalni. A konnyen rogzithetd szallitasi
véddésapkak megfelelnek az IP20-as védettségnek, és
minden hazalapon, elvalaszté lapon és az aljzathazon
hasznalhaték. A (nem mellékelt) kotelet lehet atvezeti a
beépitett szemen.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, VédSkupak
Rendelési szdm 1215900000

Tipus HDC 06B DC

GTIN (EAN) 4050118000054

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 18 mm Magassag (coll) 0.7087 inch
Szélesség 46 mm Szélesség (coll) 1.811 inch
Hossz 62 mm Hossz, inch 2.4409 inch
Nett6 tomeg 6.42¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Telepitési szerkezeti méret 3 Szin fehér, Attetsz6
Védelmi osztaly IP20 Alapanyag Polipropilén
BG 3

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9,1 27-44-02-08 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92
ECLASS 13.0 27-44-02-92 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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