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A VP sorozat leéllitd dugo segitségével az ex
berendezésben fel nem hasznalt bejegyzéseket

ki lehet tolteni, mikdzben a Flameproof Ex d és a
Megnovelt Biztonsag Ex e robbanas elleni védelem és az
IP66/67/68 bemeneti sebesség marad.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VP-HEX (Klippon Ex hatlapfeji zarédugo),
Zarodugok, egyenes, M 50 x 1.5, 16 mm, 1.4404
rozsdamentes acél

Rendelési szam 1219070000

Tipus VPS-HEX M50-EX W
GTIN (EAN) 4050118237054
Qty. 6 Darab

A létrehozas datuma 02.03.2026 01:03:25 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1219070000

VPS-HEX M50-EX W

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok l c €

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 22 mm Magassag (coll) 0.8661 inch
Szélesség 66 mm Szélesség (coll) 2.5984 inch
Hossz 22 mm Hossz, inch 0.8661 inch
Atmérs 50 mm Falvastagsag, min. 0.5 mm
Falvastagsag, max. 15 mm Netté tomeg 199.64 g
Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet -50°C...120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - kabeltomszelence

Azonositas

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Tanusitvany szdma - kdbeltdmszelence
(ATEX)

TUV IT 16ATEX 059X

Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence IECEx TPS 16.0004X Tanusitvany szdma - kabeltomszelence 2020322313000069

(IECEx) (CCC)

Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTPS16.0004X

Altalanos informaciék

O-gyuri Szilikon Meghuzasi nyomaték 100 Nm

Szilikon Igen Menetemelkedés 1.5 mm

Halogén halogénmentes Szabvanyok EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, EN
60079-7, GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7

Utésallésag 7.00J AF 1. méret 60 mm

Védelmi osztaly IP66, IP68 Kébelcsavarzat M 50

Alapanyag 1.4404 rozsdamentes acél  Tomitégylir(i atméréje 50.00 mm

Kiilsé menet M50 x 1.5 Menet hossza 16 mm

Robbanas elleni védelem tipusa

Ex d - langallo, Ex e -
megnovelt biztonsag

Telepitési iranyelvek

Lasd 6sszeallitasi utmutatd

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05

A létrehozas datuma 02.03.2026 01:03:25 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

VPS-HEX M50-EX W

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Ta rtozé I(ok www.weidmueller.com

Rozsdamentes acél zaréanyak, természetes bevonat

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMUS M50-W Valtozat
Rendelési 1185730000
szam

GTIN (EAN) 4050118233773
Qty. 30 ST

SKMU SS (rozsdamentes acél zardanya), Ellenanya, M 50, 5.3 mm,
1.4404 rozsdamentes acél

Nylon lapos tomités - GWDR

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld

) tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
C ( 3 alatétek és foldeld gydirdk.

Altalanos rendelési adatok
Tipus GWDR M50-W Valtozat

Rendelési 1185650000 zart allapotban, M 50, Nylon 6
szdm

GTIN (EAN) 4050118078312

Qty. 25 ST
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