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A Weidmiiller a szenzor-aktuator kabelek széles

és atfogo valasztékat kinalja. Nalunk mindkett6t
megtalalja, valamint kadbeleket, kilonb6zd méretd és
hosszUsagu busz- és szelepkabeleket is. Ha nem talal egy
meghatarozott terméket, vagy nem a kivant hosszban,
vegye fel vellink a kapcsolatot.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Buszvezeték, Pdlusszam: 2, 100 m, arnyékolt: Igen,
LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Rendelési szam 1232620000

Tipus SAIH-PB-2XAWG24(PUR)

GTIN (EAN) 4050118016260

Qty. 100 M
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 54.38¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Kabel miiszaki adatai

Kébelhossz 100 m Kopeny szine ibolyaszin

A kovetkezé kabeltartokhoz: Igen Vezetékek szama 2

arnyékolt Igen Halogén Nem

Szigetelés TPE Gyorsulas 5 m/s?

Hajlitasi sugar, min., mozgé 12 x kdbelatméré Hajlitasi sugar, min., allé 7.5 x kdbelatméré
Hajlitasi ciklusok 2 millié Sebesség 3m/s

Kdpeny anyaga PUR Konfiguralhaté kabelhossz Nem

Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 20236 (80°C/30V) Hibrid kabel Nem

megfeleléen

Keresztkotéses irradiacio Nem Hegesztési szikrakkal szembeni ellenallasNem
Erkeresztmetszet, AWG AWG 24 Szinkod gylird Piros, Zold
Temperature range, stationary -40...70 °C Hegesztésnek ellenalld Nem
Temperature range, moving -20...60 °C Pélusok szama 2
Outside diameter 7.8 mm £ 0.2 mm
Kabel elektromos tulajdonsagai
Szigetelési ellenallas 108 Q Kategoria Egyéb
Névleges aram 4 A Sebesség 3m/s
Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdgi
Halogén Nem Gyorsulas 5 m/s?
Hajlitasi ciklusok 2 millié Sebesség 3m/s
Kabel szerkezet
Kopeny szine ibolyaszin Vezetékek szama 2
Szigetelés TPE Kopeny anyaga PUR
Vezetékerek elrendezése Csavart érpar Szinkdd gyurl Piros, Zold
Komplett arnyékolas Aluminium fdlia, Vorosréz Arnyékolé fonat atfedése 65 %
drétbdl késziilt arnyékold
fonat
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000830 ETIM 7.0 EC003249
ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
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ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 9.0 27-06-18-05
ECLASS 9,1 27-06-90-90 ECLASS 10.0 27-06-18-01
ECLASS 11.0 27-06-18-01 ECLASS 12.0 27-06-18-01
ECLASS 13.0 27-06-18-01 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Poluskiosztas
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