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Osszeszerelt IE kabelek, PROFINET, Cat. 5, PUR, z6ld

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rendszerkabel, M 12 flange, Nyitott, Cat.5 (ISO/
IEC 11801) / Cat.5e (TIAT568-B), PUR, T m

Rendelési szam 1234770010

Tipus IE-C5DS4UGO00 10MBSXXX-E

GTIN (EAN) 4050118019339

Qty. 1 Darab

anﬁum
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz Tm Hossz, inch 39.3701 inch
Nett6 tomeg 81g
Homeérsékletek
Térolasi hémérséklet -50°C..70°C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hdmérséklet -20°C..60°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Dugé, bal
Csatlakozo, bal M12, D kédolasu, IP67,
hivelyes érintkez6,
egyenes, peremes aljzat,
Mdanyag, arnyékolt
Dugd, jobb
Csatlakozd, jobb szabad vezetékvég
Kabel elektromos tulajdonsagai
Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) /
Cat.be (TIA T568-B)
Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdi
Halogén IEC 60754-2 szerint Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 15 x kabelatmérd
halogénmentes
Min. hajlitasi sugéar, csak egyszer 5 x kdbeladtméré Langterjedéssel szembeni ellenéllas Yes

Kabel szerkezet

Kopeny szine z6ld (RAL 6018) Keresztmetszet 4*AWG 22/7 - 0,32 mm?2
Arnyékolas 360° arnyékold érintkezd Szigetelés keresztmetszete 1.5 mm

Kopenyatmérd, max. 6.7 mm Kopeny anyaga PUR

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599

ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08

ECLASS 15.0 27-06-03-07
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Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

Csupaszol6 szerszam PVC kabelekhez

Tipus AM 12 Valtozat

Rendelési 9030060000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szam
GTIN (EAN) 4008190337827

Qty. 18T
Tipus |E-CST Valtozat
Rendelési 9204350000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szdm
GTIN (EAN) 4032248653072
Qty. 18T

Ures

A TM-l elismert és elfogadott jelol6tipus a kozlekedési

alkalmazasokban. Kiilonb6z6 kilonb6zé cimkehossz

valaszthatd, a hosszu karakterlancoknak koszonhetéen

pedig tokéletesen igényeinek megfelel6 feliratot

valaszthat. Egyszer( szétvalasztas és szerelés a

projektjelz6 mezének kdszonhetéen. Az elére rogzitett

hiivelyek és a cimkék utélagos behelyezése miatt

rendkiviil sokoldalian hasznalhato

A TM-l specidlis profilja egyszer( szerelést és erés

rogzitést biztosit. Szamos kereskedelemben kaphaté

hivellyel kompatibilis. A MultiCard formatumnak

koszonhetéen a cimkék gyorsan és kényelmesen

feliratozhaték a PrintJet CONNECT nyomtatéval, plotterrel

vagy az STl tollal.

¢ Egyszer(i szétvalasztas és szerelés a projektjelzé
mezének koszonhetden.

* Elismert és elfogadott jelol6tipus a kdzlekedési
alkalmazasokban

* Az el6re rogzitett hivelyek és a cimkék utélagos
behelyezése miatt rendkiviil sokoldaldan hasznalhato

¢ A CLI T hiivelyek P-Ink vagy STI toll hasznalataval nem
feliratozhatok

Egyedi nyomtatdshoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TM-1 12 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1718411044 TM-l, Behelyezhetd jelolék, 12 x 4 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4008190348977

Qty. 320 ST
Tipus TM-I 18 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1718431044 TM-l, Behelyezhet6 jelolék, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér

szdm
GTIN (EAN) 4008190349011
Qty. 320 ST
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