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A modularis CH20M késziilékhaz alapeleme szamos
elényt kindl, amelyeknek koszonhetéen kivalé valasztasi
lehetSség az On projektjei szamara. A buszhoz és az FE
kapcsolatokhoz szlikséges specialis kivagasok révén
rendkivil rugalmas és adaptalhato.

Egy mésik plusz pontot jelent, hogy Iézerrel lehet
nyomtatni a késziilékhazra, ami kivalo precizitast és
egyedi szerkezeti kialakitdsokat kinal. Emellett a szinek
széles valasztéka érhet6 el, igy On teljesen sajat igényei
szerint tervezheti meg a készlilékhazat.

A CH20M késziilékhaz standard szerelésinekhez is
hasznalhat6, ami megkonnyiti a szerelést és a meglevd
rendszerekbe val6 integralast.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Modulos haz, OMNIMATE Housing - CH20M
sorozat fekete, Alapelem, Bemélyedés a BUSZ-
érintkez6 akasztd lab terilletén, Szélesség: 67.5

mm
Rendelési szam 1247240000

Tipus CH20M67 B BUS BK/OR 2010
GTIN (EAN) 4050118038118

Qty. 4 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 108 mm Meélység (coll) 4.252 inch
Magassag 109.3 mm Magassag (coll) 4.3031 inch
Szélesség 67.5 mm Szélesség (coll) 2.6575 inch
Nett6 tomeg 61.25¢g
Homeérsékletek
Ambient temperature -25°C...85 °C Uzemi hémérsékleti tartomany -40..120°C
Paratartalom 5-93% rel.
paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkil
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Szerelvény jellemzéi
A felszerelt szerelvény aljzatain 1évé 18 PCB-k szdma, max. 3
helyek max. szdma
Csatlakozas szintek szama, max. 3 Number of poles, max. 72
A N)(AK alkatrészeinek magassaga (1 61.1 mm A N)(AK alkatrészeinek magassaga (2 57.2 mm
NYAK felhasznalasa), max. NYAK felhasznalasa), max.
A NYAK alkatrészeinek magassaga (3 ~ 34.7 mm Tipus a NYAK &sszeszerelésére kétoldalas

NYAK felhasznalasa), max.

Mechanical tests

According to Standard

DIN EN 61373:1999 (ut6dés és rezgés)

Test conditions

harom héaz sorban telepitve, 200 g tébbletstly NYAK-onként, harom felszerelt NYAK

Proved axles

XY Z

Shock test

Altalanos tesztelési tanacsok

Minden mechanikai vizsgélatot példa-
Osszedllitdson, vagy a vonatkozé szabdalyozasok
alapjan végeztek. A megadott eredmények nem
helyettesitik a tipusvizsgalatokat. Ezek csak
tajékoztato értékek.

Test category

1

Number of shocks per axle

3 in positive and negative direction

Shock duration 30 ms
Vizszintes gyorsulas 30.00 m/s?
Flggodleges gyorsulas 30.00 m/s?
Hosszirdnyl gyorsulas 50.00 m/s2
Vibration test Test category 1B
Test duration 5 hours per axle
Effective acceleration 7.9 m/s?
Anyagadatok
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport | Fellleti minéség kezeletlen
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Alapanyag Mdanyag Kuszoutképzési 0sszehasonlitasi szam 600 =< CTI
(CTI)
Altalanos adatok
Szin fekete Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban
Tartésin TS 356 Szinskala (hasonlo) RAL 9011
Tokozasi opcio Nem

Hdévizsgalatok

Thermal tests

Altalanos tesztelési tanacsok

Minden hétechnikai vizsgalatot példa-
osszeallitdson, vagy a vonatkozé szabalyozasok
alapjan végeztek. A megadott eredmények nem
helyettesitik a tipusvizsgalatokat. Ezek csak
tajékoztatd értékek.

Test conditions

hét haz sorban telepitve - térkoz nélkdl

Test axles horizontal
Ambient temperature 80°C
Power dissapation, max. 5.7W
Ambient temperature 60 °C
Power dissapation, max. 8.1W
Ambient temperature 40 °C
Power dissapation, max. 10.8 W
Ambient temperature 20°C
Power dissapation, max. 13.6 W

Komponens tulajdonsagok

Color of clip-on foot narancssarga Cut out in clip-on foot area as BUS-contact, contact not
preperation for included!

Csatlakozas szintek szdma, max. 3

Szerkezeti kialakitas - IN kévetelmények

NYAK alakttirése +0,1T mm NYAK vastagsaga 1.6 mm

Aramkori lap vastagsaganak tiirése 10,15 mm

testreszabasi lehet6ségek

Felhasznalo igénye szerinti feliratozas Igen Customer specific order process See guideline under

lehetséges

downloads

Alternitive colours

More on request

Processing possibilities Laser processing

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Az dramkor alakja, a tiltott zonak és az aramkari lap kialakitdsanak egyéb informacioi
megtalalhatdk a kategoéria csatlakozastechnikaban a let6ltések megfeleld érintkezésoraiban.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 ECO01031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-01
ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Product image A termék el6nyei

Alapelem busz kivagassal

Meéretrajz
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Sinérintkezo6 tomb - forraszthato peremes aljzat

A moduléris elektronikai hazrendszerhez integralt tartosin
busz
Amikor modulos alkalmazasokon beliil gondoskodik a
tapellatasrol, csatlakozasrol vagy elosztasrol, a tartosin
busz helyettesitheti az idéigényes egyéni huzalozas
folyamatat a rugalmas és az egész rendszerben
folyamatos megoldassal.
A rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35
mme-es szabvanyos szerel6sinbe. Az SMD-buszos
sinérintkezé blokk reflow-forrasztassal forraszthato,
igy az komponensek konfekcionalasa soran teljesen
automatikus folyamatot tesz lehetévé. A nagy ellenallasu,
aranyozott érintkezéfeliiletek tartds és megbizhatd
érintkezést biztositanak minden hazszélesség esetén.
» Korlatlan skalazhatésag Az integralt csatlakozasi
megoldasnak koszonhetéen a rendszer teljes
szélességében: 6 mm korongtél a 67 mm-es nagy
kapacitasu hazig.
Egyszeri karbantarthatésag a telepités soran
A modulok cseréje egyszerl, még a meglévé
modulcsoportokban is, - anélkiil, hogy a szomszédos
modulokra hatassal lenne.
Univerzalis integralas A zavarmentes
rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35 mm-es
szabvanyos szerel6sinbe.
» Maximalis elérhetSség Ot teljesen galvanizalt és
részben aranyozott, kettds ivi érintkezd biztositja
a tartés kapcsolatot a tartésin buszhoz. A THR
forraszkarimak stabil kapcsolatot garantalnak a
nyomtatott kapcsolasi tablaval.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5... Valtozat

Rendelési 1155900000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Busz érintkezéblokk CH20M12-67-hez,
szam Forraszthat6 peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,
GTIN (EAN) 4032248942381 Polusszam: 5, 180°, Forrasztotiiske hossza (1): 1.5 mm, Aranyozott,
Qty. 300 ST fekete

Tipus SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5...  Valtozat

Rendelési 1155890000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Busz érintkezéblokk CH20M 12-67-hez,
szam Forraszthatd peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,
GTIN (EAN) 4032248942527 Polusszam: 5, 180°, Forrasztotiiske hossza (l): 1.5 mm, Aranyozott,
Qty. 78 ST fekete
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Sinérintkezo tomb - k6zépso forraszthaté peremes aljzat

A moduléris elektronikai hazrendszerhez integralt tartosin
busz
Amikor modulos alkalmazasokon beliil gondoskodik a
tapellatasrol, csatlakozasrol vagy elosztasrol, a tartosin
busz helyettesitheti az idéigényes egyéni huzalozas
folyamatat a rugalmas és az egész rendszerben
folyamatos megoldassal.
A rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35
mme-es szabvanyos szerel6sinbe. Az SMD-buszos
sinérintkezé blokk reflow-forrasztassal forraszthato,
igy az komponensek konfekcionalasa soran teljesen
automatikus folyamatot tesz lehetévé. A nagy ellenallasu,
aranyozott érintkezéfeliiletek tartds és megbizhatd
érintkezést biztositanak minden hazszélesség esetén.
» Korlatlan skalazhatésag Az integralt csatlakozasi
megoldasnak koszonhetéen a rendszer teljes
szélességében: 6 mm korongtél a 67 mm-es nagy
kapacitasu hazig.
Egyszeri karbantarthatésag a telepités soran
A modulok cseréje egyszerl, még a meglévé
modulcsoportokban is, - anélkiil, hogy a szomszédos
modulokra hatassal lenne.
Univerzalis integralas A zavarmentes
rendszerbusz biztonsagosan van beépitve a 35 mm-es
szabvanyos szerel6sinbe.
» Maximalis elérhetSség Ot teljesen galvanizalt és
részben aranyozott, kettds ivi érintkezd biztositja
a tartés kapcsolatot a tartésin buszhoz. A THR
forraszkarimak stabil kapcsolatot garantalnak a
nyomtatott kapcsolasi tablaval.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.... Valtozat

Rendelési 1155880000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Busz érintkezéblokk CH20M12-67-
szam hez, K6zépsd forraszthaté peremes aljzat, THT/THR-forrasztott

GTIN (EAN) 4032248942305 csatlakozassal, Pélusszam: 5, 180°, Forrasztdtiiske hossza (I): 3.2 mm,
Qty. 300 ST Aranyozott, fekete

Tipus SR-SMD 4.50/05/90LFM 3... Valtozat

Rendelési 1155870000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Busz érintkezéblokk CH20M 12-67-
szam hez, K6zépso forraszthaté peremes aljzat, THT/THR-forrasztott

GTIN (EAN) 4032248942510 csatlakozéssal, Pélusszam: 5, 180°, Forrasztotiiske hossza (1): 3.2 mm,
Qty. 78 ST Aranyozott, fekete
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