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Product image

Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas -
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz

Az Uj Klippon® TB héazcsalad komplett tartozék-
vélasztékaval barmilyen alkalmazas speciélis igényeihez
egyszerlien hozzaigazithatja a hazakat.
Dokumentumtarték

Dokumentumtartok a dokumentumoknak a szekrényben
torténd helyes tarolasahoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartok,
Szegecselt, Magassag: 110 mm, Szélesség:
130 mm, Mélység: 20 mm, Alapanyag: 1.4301
rozsdamentes acél, Nemesacél 1.4301 (304),
Tukorpolirozott, ezlist

Rendelési szam 1252780000
Tipus DOHA KTB A6 S2 R
GTIN (EAN) 4050118045512
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 20 mm Meélység (coll) 0.7874 inch
Magassag 110 mm Magassag (coll) 4.3307 inch
Szélesség 130 mm Szélesség (coll) 5.1181 inch
Rogzitési méret - magassag 73 mm Nett6 tomeg 17049

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Anyagvastagsag

T mm

Felileti min&ség

Tukorpolirozott

Alapanyag

1.4301 rozsdamentes
acél, Nemesacél 1.4301
(304)

Rogzitési méret - magassag

73 mm

Altalanos informacié

Anyagvastagsag T mm Felileti min6ség Tukorpolirozott
Alapanyag 1.4301 rozsdamentes Haz kiegészitd Rogzitéfilek
acél, Nemesacél 1.4301
(304)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000317 ETIM 9.0 EC000317
ETIM 10.0 EC000317 ECLASS 14.0 27-18-28-90
ECLASS 15.0 27-18-28-90
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