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Product image

Integralhato, bévithetd és testre szabhato6: Az idealis
bévités minden alkalmazashoz

Az (j Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB
héazcsalad konzisztens felépités( tartozékvalasztékaval
barmilyen alkalmazas specialis igényeihez egyszerlen
hozzaigazithatja a hazakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagsagban, az elészerelt
aljzatperemek egyszer( cseréjéhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes,
Magassag: 260 mm, Szélesség: 167 mm,
Mélység: 6 mm, Tomszelence lemezek: felsé,
Alsé, Alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél,
Elektropolirozott, eziist

Rendelési szam 1256320000

Tipus KTB GP XX2620 AB S4 6MM
GTIN (EAN) 4050118093735

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 6 mm Meélység (coll) 0.2362 inch
Magassag 250 mm Magassag (coll) 9.8425 inch
Szélesség 167 mm Szélesség (coll) 6.5748 inch
Nett6 tomeg 1991¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Tartozékok altalanos informacioi

Anyagvastagsag 6 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 7 mm
Feliileti min&ség Elektropolirozott Alapanyag 1.4404 rozsdamentes acél
Altalanos informécié
Anyagvastagsag 6 mm Telepitési Utmutatd Screw mounting
Fellleti min&ség Elektropolirozott Alapanyag 1.4404 rozsdamentes acél
Integralt rogzitést Csavaros Protection class (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Tomszelence lemezek felsd, Alsd Aljzatperem Igen
Felhasznélasi teriiletek Robbanasveszélyes zona,
Folyamatiranyitas
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000211 ETIM 7.0 EC000211
ETIM 8.0 EC000211 ETIM 9.0 EC000211
ETIM 10.0 EC000211 ECLASS 9.0 27-14-24-21
ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-14-24-21
ECLASS 11.0 27-14-24-21 ECLASS 12.0 27-14-24-21
ECLASS 13.0 27-14-24-21 ECLASS 14.0 27-14-24-21
ECLASS 15.0 27-14-24-21
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