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A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandd, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
véltozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugb tartod is.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Végbak, sotétbézs, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség:
9 mm, 130 °C

Rendelési szam 1269050000

Tipus EW 35 DB

GTIN (EAN) 4050118065008

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 27 mm Meélység (coll) 1.063 inch
Magassag 46 mm Magassag (coll) 1.811 inch
Szélesség 9 mm Szélesség (coll) 0.3543 inch
Nett6 tomeg 532g¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.043 kg CO2 eq.

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikacidok

Valtozat Sorkapcsokhoz Tartosin TS 35

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd

Kozvetlen rogzités Felszerelés tipusa

becsavart allapotban

Reteszelés

csavaros rogzitéshez

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Tartésin TS 356
Besorolasok

ETIM 6.0 EC001041 ETIM 7.0 EC001041
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 9.0 27-14-11-35
ECLASS 9,1 27-14-11-35 ECLASS 10.0 27-14-11-35
ECLASS 11.0 27-14-11-35 ECLASS 12.0 27-14-11-35
ECLASS 13.0 27-25-03-02 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
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ZGB elfordithato csoportos jelolétarto

A ZGB 15 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix b és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathatd jeloldlap illeszthetd.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a , Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZGB 15 Valtozat

Rendelési 1636530000 Kapocsjel6l6k, Sorkapocs jelols, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190297053

Qty. 20 ST

Tipus ZGB 30 Valtozat

Rendelési 1611930000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jel6l6, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szdm 5.00 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190002251

Qty. 20 ST
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