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Osszeszerelt IE kabelek, vasuti kabel RW (csokkentett
huzalozas), cat. 5, PUR, fekete, M12

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendszerkabel, M12 IP 67 csatlakozodugo
egyenes, Nyitott, Cat. 5e, Radox EM 104, 23.5 m

Rendelési szdm

1269740235

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

IE-C5DB4WE0235MCSXXX-E
4099987968690
1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 235 m Hossz, inch 925.1969 inch
Nett6 tomeg 1531¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

-25°C..85°C

Kabelszabvanyok

Fluortartalom According to EN 60684-2

Section 45.2

A langok fligg6legesen terjednek a
kotegelt kabelekben

in accordance with EN
50266, EN 50305, EN
60332-3-25, Az NF
C32-070, 2.1 szerint, Az
UL1685, 12 (FT4 exp.)
szerint

Tobbvezetékes fém adat- és vezérl6kabel According to
EN50288-2-2

Hidrogén-halid tartalom

According to
EN-50267-2-1

Fiist korroziv tulajdonsaga EN 50267-2-2

Vasuti jarmUvek tlizbiztonsaga

A BS 6853, GM/RT 2130,
la, Ib, Il szerint, According
to EN 45545, HL1 - HL3,
A DIN 5510 1-4 szerint,
Az NF F16-101, A1, A2,

B szerint, According to
UNI CEI 11170, LR1-LR4,
NFPA 130

Fustzaro According to BS 6853 Mérgezd gazok According to BS 6853
Appendix D, According to Appendix B
IEC 61034-2, Az UL1685,
12 (FT4 exp.) szerint

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC 61076-2-101

Dugé, bal

Csatlakozo, bal M12, D kédolasu, IP67,
dugos érintkezd, egyenes,
csatlakozo, Muanyag,
arnyékolt

Dugd, jobb

Csatlakozd, jobb Szabad vezetékvég

Kabel elektromos tulajdonsagai

Kategdria Cat. be

Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdgi

Olajokkal szembeni ellenallas in accordance with EN Halogén Nem

50264-1 or EN 560306-1

Min. hajlitasi sugér, ismétl6dé 6 *atméré

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

10 x kdbelatméré

A létrehozas datuma 07.03.2026 08:20:44 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



IE-C5DB4WE0235MCSXXX-E

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Langterjedéssel szembeni ellenéllas in accordance with Fiist korroziv tulajdonsaga EN 50267-2-2
IEC 60332-1-2, Az NF
C32-070, 2.1 szerint,
NFPA 130
Fustzaro According to BS 6853
Appendix D, According to
IEC 61034-2, Az UL1685,
12 (FT4 exp.) szerint
Kabel szerkezet
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22 Koépeny szine fekete
AWG, max.
Keresztmetszet 4*AWG 22/7 - 0,32 mm?2 Arnyékolés SF/UTP
Vezetékek szdma 4 Szigetelés keresztmetszete 1.565 mm
Szigetelés PE Kopenyatmérd, max. 7 mm
Kopenyatmérd, min. 6.2 mm Koépeny anyaga Radox EM 104
Szinkdd gyuri Sarga, Fehér, Vezeték anyag Rézotvozet
Narancssarga, Kék
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Screwty® tomszelence szerszam

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz
> A Screwty® az ideadlis, altalanos célu szerszdm
ﬂ minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
o megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
Z 2 nehezen hozzaférhetd kerek csatlakozédugaszok is
4 kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
: egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
Q G @ @ @ kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY SET Valtozat

Rendelési 1910000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248436842

Qty. 1ST

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioval

Az ideélis eszkoz mindenféle alkalmazashoz
A Screwty® az idedlis, altaldnos célu szerszam
& minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
, megszoritdsdhoz. A Screwty® hasznélataval még a
' nehezen hozzaférheté kerek csatlakozodugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
e& @“ @ egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjdhoz is hasznéalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

<

Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY SET -DM Valtozat

Rendelési 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248436859

Qty. 18T
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Screwty® tomszelence szerszam

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz
> A Screwty® az ideadlis, altalanos célu szerszdm
ﬂ minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
o megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
Z 2 nehezen hozzaférhetd kerek csatlakozédugaszok is
4 kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
: egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
Q G @ @ @ kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY- M 12 Valtozat
Rendelési 1900000000 Cable gland tool for moulded M12 lines
szam
GTIN (EAN) 4032248375868
Qty. 18T

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioval

Az ideélis eszkoz mindenféle alkalmazashoz
A Screwty® az idedlis, altaldnos célu szerszam
& minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
, megszoritdsdhoz. A Screwty® hasznélataval még a
' nehezen hozzaférheté kerek csatlakozodugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil,
e& @“ @ egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjdhoz is hasznéalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.

<

Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY-M12-DM Véltozat

Rendelési 1900001000 Cable gland tool for moulded M 12 lines
szam

GTIN (EAN) 4032248436408

Qty. 18T
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Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

Csupaszol6 szerszam PVC kabelekhez

Tipus AM 12 Valtozat

Rendelési 9030060000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szam
GTIN (EAN) 4008190337827

Qty. 18T
Tipus |E-CST Valtozat
Rendelési 9204350000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szdm
GTIN (EAN) 4032248653072
Qty. 18T

TMHF 12 mm

N

Altalanos rendelési adatok

A TM hivelyek nem tartalmaznak halogént és

gyakorlatilag semmilyen szennyezéanyagot. A hiivelyeken

TM-l 12 vagy TM-l 18 cimkék vannak. Ezek a kabelek és

vonalak széles tartomanyaban hasznalhatok. A rendszer

kiilonosen a kozlekedési iparban bizonyult értékesnek.

A vékony kialakitas garantalja, hogy erésen rogziil a

vezetore.

* Halogénmentes

* A vékony kialakitas garantdlja, hogy erésen rogziil a
vezetdre

* Kabelkotével (3,6 mm széles) rogzitheté TMX 18

Tipus TM 4/12 HF/HB Valtozat

Rendelési 1719840000 TM. Aljzat x 11.4 mm, Polietilén LD, Szin: Attetsz6, Vezeték kiils6 atm.:
szam 6-10 mm

GTIN (EAN) 4008190353193

Qty. 500 ST
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TM HF 18 mm

Altalanos rendelési adatok

A TM hivelyek nem tartalmaznak halogént és

gyakorlatilag semmilyen szennyezéanyagot. A hiivelyeken

TM-l 12 vagy TM-l 18 cimkék vannak. Ezek a kabelek és

vonalak széles tartomanyaban hasznalhatok. A rendszer

kilonosen a kozlekedési iparban bizonyult értékesnek.

A vékony kialakitads garantélja, hogy erésen rogzil a

vezetdre.

* Halogénmentes

* A vékony kialakitds garantélja, hogy erésen rogziil a
vezetdre

e Kabelkotével (3,6 mm széles) rogzitheté TMX 18

Tipus TM 4/18 HF/HB Valtozat

Rendelési 1719850000 TM, Aljzat x 11.4 mm, Polietilén LD, Szin: Attetsz6, Vezeték kiilsé atm.:
szam 6-10 mm

GTIN (EAN) 4008190353209

Qty. 500 ST
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