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Jovbbiztos megoldasok ipari elektronikahoz, Szaktanacsokat és miszaki tAmogatast kinalunk az
kapcsolészekrénybe vald beszereléshez On projektjeihez. A letoltési teriileten CAD-adatok,

Az elektronika hazak donté fontossaguak, amikor adatlapok és szerelési Utmutatok taladlhaték a hatékony
elektronikus szerelvényeket kell beépiteni a integralashoz.

kapcsoldszekrénybe. Védik az érzékeny komponenseket,
és megbizhatd csatlakozasokat biztositanak. A kivalo
mindségl anyagoknak koszonhetéen hosszan tartd
megoldasokat kinalnak ipari alkalmazasokhoz.

Az On el6nyei:

Rugalmassag: Skalazhaté megoldasok kilénb6zé
igényekhez

Biztonsag: Robusztus szerkezeti kialakitas az elektronikai
alkalmazasok védelmére

Hatékonysag: Egyszert telepités és optimalizalt
csatlakozastechnika

Készililékhaz megoldasok minden alkalmazashoz:
Portfélionk modularis késziilékhazakat (pl. CH20M),

kis készlilékhazakat és profil késziilékhazakat

L _ s . Altalanos rendelési adatok
tartalmaz, amelyek vezérléshez, jelatalakitashoz és

biztonsagi alkalmazasokhoz hasznalhaték. Ezek a hazak

. s ez - 2 Valtozat Példa elektronikahazra, OMNIMATE Housing
t,estreszabhato sze,rk.ezetl kl.allakltals?kat, egyszer(i szerelést - CH20M sorozat fekete, Referencia termék:
és nagy csatlakozasi kapacitast kinalnak. CH20MB67 haz, teljesen felszerelt, 4 hiivelyes
Testreszabas: csatlakozoéval egyiutt, felszerelve, Késziilékhaz

, Lo L L, készlet, Intézményhez egyiitthatdja,, Szélesség:
A standard megoldasokon kivil a szerkezeti kialakitas, 67.5 mm
a szinek és a nyomtatas testreszabasat is kinaljuk. A Rendelési szam 1270820000
Weidmiiller Configurator egyedi szerkezeti kialakitast tesz ~ Tipus SAMPLE CH20M67 222/222 ASSEMBLED
lehetévé GTIN (EAN) 4050118117875
' Qty. 1 Darab

Szolgaltatasunk:
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 114 mm Meélység (coll) 4.4882 inch
Magassag 117.2 mm Magassag (coll) 4.6142 inch
Szélesség 67.5 mm Szélesség (coll) 2.6575 inch
Hossz 0 mm Nett6 tomeg 366.85 g
Homeérsékletek

Telepitési hdmérséklet -25°C..85°C Paratartalom 5 -93% rel.

paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, maximalis pélusszam 10A
(Tu=20 °C)

Névleges aram, maximalis pdlusszam 9 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V

(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziltség a ll/2 4 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 4 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a lll/3 4 kV Kaszoat, min. 3.2 mm

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Hézag, min. 3 mm

Haz tulajdonsagai

Flip cover mountable Nem Marker integrateable Igen

Funkcionalis port el6készitd kivagasa Nem Color of clip-on foot narancssarga

elkészitve

Keresztosszekotd Nem Csatlakozas szintek szdma 12

Pé6lusszam 72

Szerelvény tulajdonsagai

Csatlakozas szintek szama 12 PCB-k szdma, max. 3

Szell6z6nyildsok szama 6 Po6lusszam 72

Keresztosszekotd Nem Erintkezé tipusa NYAK-hoz Forrasztott csatlakozas,

kozvetlen
Csatlakozas tipusa Huazoékengyel

Csatlakoztathaté vezeték

Csupaszolasi hossz 8 mm Kés mérete

0,6 x 3,6 mm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Meghuzasi nyomaték, max.

0.5 Nm
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Miiszaki adatok
Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min. AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Tobberes, max. HO7V-R 2.5 mm?2 muanyag galléros érvéghiivellyel, DIN  0.25 mm?2
46228 pt 4, min.
mUianyag galléros érvéghivellyel, DIN 2.5 mm?2 érvéghivellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.5 mm? Max. rogzitési tartomany 2.5 mm?2
Anyagadatok
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PA 66 GF 30
Szigetel6anyag csoport Il Feluleti minéség kezeletlen
Alapanyag PA 66 GF 30, Mlanyag Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 400 < CTI <600
(CTI)
Altalanos adatok
Szin fekete Védelmi osztaly IP20
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Tokozasi opcio Nem
Szerkezeti kialakitas - IN kovetelmények
NYAK alakttirése +0,1T mm NYAK vastagsaga 1.6 mm
Aramkori lap vastagsaganak tirése +0,15 mm
Fontos megjegyzés
Termékinformacio Az dramkor alakja, a tiltott zonak és az d&ramkori lap kialakitdsanak egyéb informacioi

megtaladlhatok a kategdria csatlakozastechnikdban a letoltések megfeleld érintkezésoraiban.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-03-01
ECLASS 15.0 27-19-03-01
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Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6.6/20 BHZ 5.00 SDR Valtozat

Rendelési 1221520000 ESG, Késziilékjel6l6k x 20 mm, PA 66, Szin: Vevéspecifikus,
szam dugaszolhato

GTIN (EAN) 4050118005066

Qty. 40 ST

Ures

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szadmos ismert elektromos készililékhez. Az eredmény egy

kivalé minéségu, kontrasztos késztilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyarté

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

e altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett késziilékekhez, pl. kismegszakitdkhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelolket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04 Valtozat

Rendelési 1082540000 ESG, Készulékjelolék x 20 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhato

szdm
GTIN (EAN) 4032248845439
Qty. 200 ST
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CH20M AD SHL 5.00/04 - oldalelem fedél CH20M22, CH20M45, CH20M67-hez

Jovbbiztos megoldasok ipari elektronikahoz,
kapcsolészekrénybe vald beszereléshez

Az elektronika hazak donté fontossaguak, amikor
elektronikus szerelvényeket kell beépiteni a
kapcsolészekrénybe. Védik az érzékeny komponenseket,
és megbizhatoé csatlakozasokat biztositanak. A kivald
mindségl anyagoknak koszonhetéen hosszan tartd
megoldasokat kinalnak ipari alkalmazasokhoz.

Az On el6ényei:

Rugalmasséag: Skalazhaté megoldasok kiilonb6z6
igényekhez

Biztonsag: Robusztus szerkezeti kialakitas az elektronikai
alkalmazasok védelmére

Hatékonysag: Egyszer( telepités és optimalizalt
csatlakozastechnika

Késziilékhaz megoldasok minden alkalmazashoz:
Portfolionk modularis készilékhazakat (pl. CH20M),

kis késziilékhazakat és profil készilékhazakat

tartalmaz, amelyek vezérléshez, jelatalakitashoz és
biztonsagi alkalmazasokhoz hasznalhatok. Ezek a hazak
testreszabhato szerkezeti kialakitdsokat, egyszer( szerelést
és nagy csatlakozasi kapacitast kinalnak.

Testreszabas:

A standard megoldasokon kivil a szerkezeti kialakitas,

a szinek és a nyomtatas testreszabéasat is kinaljuk. A
Weidmiiller Configurator egyedi szerkezeti kialakitast tesz
lehetévé.

Szolgaltatasunk:

Szaktanacsokat és miszaki tamogatast kinalunk az

On projektjeihez. A letoltési teriileten CAD-adatok,
adatlapok és szerelési Gtmutatok talalhatdk a hatékony
integralashoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 AG... Valtozat

Rendelési 1472830000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Achétsziirke, Oldalelem
szam burkolat, Szélesség: 22.5 mm

GTIN (EAN) 4050118279429

Qty. 50 ST

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 BK... Valtozat

Rendelési 1221310000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat fekete, Oldalelem
szam burkolat, Szélesség: 22.6 mm

GTIN (EAN) 4050118004830

Qty. 50 ST

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 GG... Valtozat

Rendelési 1413740000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Grafitsziirke, Oldalelem
szam burkolat, Szélesség: 22.56 mm

GTIN (EAN) 4050118241648

Qty. 50 ST

Tipus CH20M AD SHL 5.00/04 LG... Valtozat

Rendelési 1432890000 Fedél, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Vildgossziirke,

szam Oldalelem burkolat, Szélesség: 22.5 mm

GTIN (EAN) 4050118237641

Qty. 50 ST
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Hiivelyes dugodk - htizékengyeles csavaros csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

A funkcid és az innovacié optimalis kerete:

A modularis CH20M késziilékhazak csatlakozastechnikaja
szamos olyan el6nyt kinal, amelyek hatékonyabba teszik
az On projektjeit. NYAK sorkapocsblokkjainkkal és
csatlakozéinkkal élvezheti a rugalmas és megbizhaté
csatlakozastechnika elényeit.

Az olyan automatizalt gyartasi folyamatoknak
koszonhetéen, mint példaul a THT és THR forrasztas és

a tekercses csomagolas, kivalé mindséget és precizitast
garantalunk. lgy gyorsan és egyszer(ien végezheti el a
beépitést sajat rendszereibe.

Emellett a szinek széles valasztékat, valamint kilonbozé
kédolasi és nyomtatasi opcidkat kinalunk, amelyekkel
testreszabhatok a késziilékhazak. Ez lehet6vé teszi Onnek,
hogy sajat termékei ne csak funkciondlisak, hanem
tetszetés megjelenésliek is legyenek.

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/BK Valtozat
Rendelési 1069350000 NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, cod. 02, Doboz

GTIN (EAN) 4032248825011

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/BL Véltozat

Rendelési 1069380000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, cod. 02, Doboz

GTIN (EAN) 4032248825028

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/GGY Valtozat

Rendelési 1421750000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,

szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, BHZ 5.00/04/90LH SN BK/
GTIN (EAN) 4050118225518 GGY BX cod. 02, Doboz

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH BK/OR Valtozat

Rendelési 1063280000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.00 mm,

szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, cod. 02, Doboz

GTIN (EAN) 4032248814947

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH GGY/BL  Valtozat

Rendelési 1372580000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
szam Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, BHZ 5.00/04/90LH SN
GTIN (EAN) 4050118174625 GGY/BL BX cod. 02, Doboz

Qty. 78 ST

Tipus BHZ 5.00/04/90LH GGY/GGY Valtozat

Rendelési 1372520000 NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
sz&dm Pélusszam: 4, 90°, Csavaros csatlakozas, BHZ 5.00/04/90LH SN
GTIN (EAN) 4050118174229 GGY/GGY BX cod. 02, Doboz

Qty. 78 ST
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Hiivelyes dugok — PUSH IN rugés csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

A funkcid és az innovacié optimalis kerete:

A modularis CH20M késziilékhazak csatlakozastechnikaja
szamos olyan el6nyt kinal, amelyek hatékonyabba teszik
az On projektjeit. NYAK sorkapocsblokkjainkkal és
csatlakozéinkkal élvezheti a rugalmas és megbizhaté
csatlakozastechnika elényeit.

Az olyan automatizalt gyartasi folyamatoknak
koszonhetéen, mint példaul a THT és THR forrasztas és

a tekercses csomagolas, kivalé mindséget és precizitast
garantalunk. lgy gyorsan és egyszer(ien végezheti el a
beépitést sajat rendszereibe.

Emellett a szinek széles valasztékat, valamint kilonbozé
kédolasi és nyomtatasi opcidkat kinalunk, amelyekkel
testreszabhatok a késziilékhazak. Ez lehetévé teszi Onnek,
hogy sajat termékei ne csak funkciondlisak, hanem
tetszetés megjelenésliek is legyenek.

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/BK

Rendelési 1497500000

szdm

GTIN (EAN) 4050118306828

Qty. 78 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Doboz

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/BL

Rendelési 1989090000

szam

GTIN (EAN) 4050118533453

Qty. 78 ST

Véltozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Doboz

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/OR

Rendelési 1989190000

szam

GTIN (EAN) 4050118373820

Qty. 78 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozé, hiivelyes csatlakozé, 5.00 mm,
Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuéatorral, Doboz

Tipus BHF 5.00/04/180LH BK/RD

Rendelési 2555620000

szdm

GTIN (EAN) 4050118565683

Qty. 78 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozo, 5.00 mm,
Pélusszam: 4, 180°, PUSH IN aktuatorral, Doboz

A létrehozas datuma 18.12.2025 02:49:59 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1497500000
https://eshop.weidmueller.com/p/1989090000
https://eshop.weidmueller.com/p/1989190000
https://eshop.weidmueller.com/p/2555620000

