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RoHS

\/cumpum

FO SC-RJ dugaszolhaté csatlakozé az IEC 61754-24
szerint, 2,6 .. 3 mm huzal kiils6 atmérékhoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FO-csatlakozo, Pét-krimphuvely, IP20
Rendelési szdm 1278420000

Tipus IE-SCRJ 1-IP20-POF-100

GTIN (EAN) 4050118069129

Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 26.5 mm Meélység (coll) 1.0433 inch
Magassag 5.8 mm Magassag (coll) 0.2283 inch
Nett6 tomeg 1.95¢g

Homeérsékletek

Térolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -20°C..80°C

Telepitési hémérséklet

Paratartalom

0&hellip;93% relativ
paratartalom

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Altalanos adatok

Arucikk leirasa

Pot-krimphvely

Szin

Egyéb

Haz f6 anyaga PC UL 94 VO Paratartalom 0&hellip;93% relativ
paratartalom

Kopenyatmérd, max. 3.6 mm Védelmi osztaly IP20

Dugaszolasi ciklusok 1000 Elemi szal tipusa POF

Beillesztési veszteség <1,0dB 1. csatlakozas SCRJ

2. csatlakozas Rapid connection system: Kabel kihtzasi eré, min. 100N

crimping, cutting

Haz anyaga, betét

Cink présontvény

Nyomoérugd anyaga

Nemesacél, rozsdamentes

Ervéghiively anyaga Nikkeleziist Porvédé fedél anyaga TPE

Egy vezeték atmérdje, max. 2.2 mm Krimphtively anyaga Vorosréz, nikkelezett
Altalanos szabvanyok

Csatlakozd, standard IEC 61754-24

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122

ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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Tartozékok
Krimpkészletek
> / Krimpkészletek

Altalanos rendelési adatok

Tipus TOOL SET IE-POF Valtozat
Rendelési 1208930000

Krimpelé szerszam: HTX-IE-POF, Csupaszold szerszam: Multi-Stripax |E-

szam POF
GTIN (EAN) 4032248990283
Qty. 18T

...polimer optikai szalas (POF) optikai kabelhez

Krimpeld és csupaszoldszerszamok polimer optikai szalak
(POF) fényvezet6 csatlakozéihoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus HTX-IE-POF Valtozat
Rendelési 1208870000 Présszerszam
szdm

GTIN (EAN) 4032248990269

Qty. 18T

Erintkezé kiszereld szerszam

A Weidmiiller krimpel6 szerszamok, érintkezéeltavolitd
szerszamok és szaloptikai szerszamok sokasagat kinalja.
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Altalanos rendelési adatok
Tipus REMOVAL TOOL HD Valtozat

Rendelési 1866730000 Szerszamok, Erintkezékioldé szerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248437054

Qty. 18T

Ollé

A Weidmiiller a vorosréz és aluminium kabelek vagasanak
specialistdja. Termékpalettaja a kis keresztmetszetekhez
valé, kozvetlen erével miikodtetett vagokésziilékektdl a
nagy keresztmetszetekhez valé vagdgépekig terjed. A
mechanikus miikodtetés és a vagdszerszam kiilonleges
alakja minimalisra csokkenti a sziikséges erét.
Vagotermékeinek széles valasztékaval a Weidmdiller a
professzionalis kdbelfeldolgozas valamennyi feltételének
képes megfelelni.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCISSORS KEVLAR Valtozat

Rendelési 1208910000 Electrician's scissors
szam

GTIN (EAN) 4032248990085

Qty. 18T
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