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Product image

Biztositds sorkapcsokat tartalmazé széles
termékportfolionk kiegészitd termékeiként
biztositdbetéteket is kinalunk. A portfoliéba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kozotti méretld eszkozvédod
biztositékok (miniatlr biztositékok), azE 14 - E 18
biztositobetétek, az autdipari biztositékok, valamint

az automatikus megszakitok is. A portfoliét a
biztositéktartokhoz valé mérégytirtik teszik teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Miniatdr biztosito, gyors miikodésu, 6 A, Késes
biztositék C tipus

Rendelési szdm 1278760000

Tipus ETA 1170 21 6A

GTIN (EAN) 4050118091342

Qty. 5 Darab
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ETA 1170 21 6A

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 51.6 mm Meélység (coll) 2.0315 inch
Magassag 22 mm Magassag (coll) 0.8661 inch
Szélesség 9.8 mm Szélesség (coll) 0.3858 inch
Nett6 tomeg 96¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Szin fekete

Rendszer specifikaciok

Valtozat Biztositbelem

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Felszerelés tipusa Dugaszolt
Névleges adatok

Névleges fesziiltség 28V Névleges dram 6 A
Altalanos

Telepitési utmutatd Kozvetlen rogzités

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704
ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-01
ECLASS 15.0 27-14-20-01
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