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A szenzor/aktuator kabelezés csatlakoztatdsahoz a
késziilék-oldalon kiilonb6z6 beépithetd csatlakozdk
szlikségesek. Ezek az M12, M8 és Mb verzidéban
kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugok, M12, Hiively (mama) , egyenes,
PG 9, P6lusszam: 2, 0.5 m

Rendelési szam 1279480050

Tipus SAIE-M 12B-PB-0.5U HW

GTIN (EAN) 4050118071504

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 11.01.2026 06:26:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1279480050

Weidmiiller 3t

SAlE-M 1 ZB-PB-0.5U HW Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 41.36¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Kabel miiszaki adatai

Kéabelhossz 0.56m Koépeny szine ibolyaszint (RAL 4001-hez
hasonld)

PE m(ikodés Nem Erkeresztmetszet 0.25 mm?

Sodrat / kabelhossz 0.5 m Pélusok szama 2

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 2 Kdédolas B kédolasu

Erintkezé felilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Aljzatos csatlakozd

Haz f6 anyaga Cink présontvény, Vezeték-keresztmetszet, max. 0.25 mm?2
nikkelezett

Névleges fesziiltség 260V Névleges aram 4 A

Védelmi osztaly IP68 Dugaszolasi ciklusok 2500

Szennyezés sulyossaga 3 Kabelcsavarzat PG 9

Haz hémérsékleti tartomanya -20 ...+60°C

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03
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