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¢ Valtozatok 5 vagy 8 porttal

» Valtozatok gigabites Ethernethez

* Massziv fémhaz

* Kompakt kivitel

¢ Két redundans tapfesziiltség-bemenet 12/24/48 V DC

¢ Réz vagy szaloptikas interfészes tipusok (multimédusu
és egymodusu)

* Sokféle jovahagyas: CE, FCC, cULus, Class | Div. 2 /
ATEX Zone 2, DNV-GL

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Halozati switch, nem konfiguralhato, Fast Ethernet,
Portok szdma: 4 x RJ45, 1 * ST multimédusu, IP30,
-40°C...75 °C

Rendelési szam 1286540000

Tipus IE-SW-BLO5T-4TX-1ST

GTIN (EAN) 4050118076981

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Tanusitvany szama (EAC) E223527
Méretek és tomegek
Mélység 70 mm Mélység (coll) 2.7559 inch
Magassag 115 mm Magasség (coll) 4.5275 inch
Szélesség 30 mm Szélesség (coll) 1.1811 inch
Nett6 tomeg 1759
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40°C..75°C
Péaratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas
nélkiil)

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1
9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

ENMC megfeleloség és jovahagyasok

Robbanasveszélyes zéna

UL/cUL, Class | Division

2, Groups A, B,CésD, 2.
ATEX-zéna, Ex ec lIC T4

Gc, EN IEC 60079-0, EN
IEC 60079-7

Szabadon esé

Az IEC 60068-2-32 szerint

EMC szabvanyok

EN 55032, EN 55035, Vibracié
FCC Part 15 Subpart B
Class A, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 6 kV; Air: 8
kV, IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz - 6 GHz: 10 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:

2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10V, IEC
61000-4-8 PFMF: 100A/
m

IEC 60068-2-6 szerint

Utés

IEC 60068-2-27 szerint

Hajozasi felhasznalas

DNV

Biztonsag szabvany

UL61010-1, UL
61010-2-201, EN
62368-1

Garancia

Id6koz

5 év
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Interfészek
Szaloptikas portok 100BaseFX portok (ST- RJ45 portok 10/100BaseT(X),
csatlakozas), Multimédusu automatikus egyeztetés,
Teljes/fél-duplex
tizemmad, Auto MDI/MDI-
X-csatlakozas
Funkcié DIP-kapcsolé Sugarzasi aram védelem Portok szama 4 xRJ45,1*ST

engedélyezése/letiltasa,
QoS (be/ki), MAC-vaz
sz(rés (be/ki)

multimédusu

LED-kijelz6 PWR1, PWR2, 10/100M
(TP port), 100 M
(szaloptikas port).

Kapcsolo karakterisztika

Prioritasi sorrendek 4 MAC asztal mérete 2 K
Csomag puffer mérete 768 kBit Savszélesség hatlap 1 Gbit/s
Kornyezeti feltételek
Uzemi hémérséklet, max. 75 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Paratartalom b - 95 % (paralecsapddas Téarolasi hdmérséklet, max. 85 °C
nélkul)
Tarolasi h6mérséklet, min. -40 °C
MTBF
MTBF Szabvanynak megfelel Telcordia (Bellcore), GB
Makodési id6 (6ra), min. 3293423 h
Kornyezeti hdmérséklet 25°C

Menedzsmentfunkciok

Halézati forgalom-sz(iré Szolgaltatasi minGség
(QoS)

Ipari protokoll timogatasa

PROFINET eszkoz, az A
osztalynak megfelel

Miiszaki adatok

Haz {6 anyaga Aluminium Felszerelés tipusa DIN sin, Panel (opcionalis
szerel6készlettel)

Védelmi osztaly IP30 Sebesség Fast Ethernet

Switch nem konfiguralhaté

Optikai kabeles ad6-vevé jellemzdgi

Atviteli sebesség 100 Mbps

Adb-vevé tipusa Multimode

Csatlakozo tipusa ST-Duplex

Atviteli tavolsag, tip. 5 km

Hulldmhossz tip. 1300 nm
Hulldmhossz X
min. 1260 nm
max. 1360 nm
Hulldmhossz RX
min. 1100 nm
max. 1600 nm

Fogadott teljesitmény min. -32 dBm
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max. -3 dBm
Atviteli teljesitmény min. -20 dBm

max. -10 dBm
Teljesitménymérleg 12 dB

Technolégia

Adatkapcsolas

Tarolas és tovabbitas

Aramlasszabalyozas

IEEE 802.3x
aramlasszabalyozas,
Ellennyomasu
aramlasszabalyozas

Standard

IEEE 802.3 for 10BaseT,
IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and
100BaseFX, IEEE 802.3x
for flow control, IEEE
802.1p for Class of
Service / Quality of
Service (CoS/QoS)

Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni
védelem

Tapfesziiltség
Aramfelvétel

Rendelkezésre all

12/24/48 V DC, 2 redundans bemenet
0,11 Aat24V

Overload current protection

1.1TA

Csatlakozds maodja

1 levehet6 4 polusu sorkapocs

Téapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC

Fesziltség, min. 9.6V

Feszliltség, max. 60V
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02
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Altalanos rendelési adatok

SzerelGsin kivezetés, ST csatol6 kialakitas az IEC 61754-2
szerint

Tipus |IE-XM-ST/ST Valtozat

Rendelési 8808340000 Tartdsin kivezetés, optikai kdbel, ST-ST csatlakozé, IP20

szam
GTIN (EAN) 4032248505920
Qty. 18T

Szerel6készlet 19”-o0s rack egységhez

Altalanos rendelési adatok

¢ DIN sin alapu eszkozok osszedllitasa 19"-0s
fogasléceken

Tipus RM-KIT Valtozat
Rendelési 1241440000 Kit for 19"-rack mounting

szdm
GTIN (EAN) 4050118029154
Qty. 18T

Szerelkészlet falra szereléshez

Szerel6készlet az alternativ falra szereléshez egy DIN sin

alapu (kalapsin tipus) Ipari Ethernet alkatrészekhez.IE-

WALLMOUNT-KIT-30MM ezzel hasznalja:

* Industrial Ethernet Switch-ek a termékvalasztékbdl IE-
SW-BLO5

IE-WALLMOUNT-KIT-46 MM ezzel hasznalja:

¢ Industrial Ethernet Switch-ek a termékvalasztékokbol
IE-SW- BLO6/BL08/VL0O5/VL0O8/VLO9/VL16/PLO6G/
PLO8/PLO9/PL10/PL16/PL18

* Industrial Ethernet médiakonverterek a
termékvalasztékbol IE-MC-VL

* Industrial Ethernet Switch-ek a termékvalasztékbadl IE-
WL-AP
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Altalanos rendelési adatok

Tipus IE-WALLMOUNT-KIT-30MM Viltozat

Rendelési 1504450000 Kit for wall mounting
szam

GTIN (EAN) 4050118312300

Qty. 18T

Ethernet

Altalanos rendelési adatok

¢ Cat-hoz alkalmas. b (max. 100 MHz) és Cat. 6 (max.
250 MHz Class E)

¢ PoE+ rendszerhez hasznalhaté (az IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt Type 3 és 4 szerint)

* Minden vezetékpar védett

¢ Csatlakozas RJ45 aljzatokra

Tipus VDATA CAT6 Valtozat
Rendelési 1348590000
szam

GTIN (EAN) 4050118153002
Qty. 18T

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
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