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Product image

* DDM tamogatasa (digitalis diagnosztikai felligyelet)

¢ |EEE 802.3z megfeleléség (Gigabit Ethernet SFPs)

¢ |[EEE 802.3u megfeleléség (Gyors Ethernet SFPs)

e Szimmetrikus LVPECL I/0-k (Gigabit Ethernet SFPs)

¢ Szimmetrikus PECL 1/0-k (Gyors Ethernet SFPs)

e TTL jelérzékel6 azonositd

* M(ikodés kozben csatlakoztathatoé (forron
csatlakoztathatd)

* 1. osztalyu lézertermék, megfelel az EN60825-1
szabvanynak

¢ Alkalmas a Basic-, Value- és PremiumLine kapcsoléihoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SFP add-vevd, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex,
0.55 km, -40 °C...85 °C

Rendelési szdm 1286700000

Tipus IE-SFP-1GSXLC-T

GTIN (EAN) 4050118077261

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 19.12.2025 06:51:10 MEZ
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e,
g i
L DMV
c us
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E230683
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 20g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C...85 °C Uzemi hémérséklet -40°C...85 °C
Paratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas
nélkdl)
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
EMC megfeleloség és jévahagyasok
EMC szabvanyok EN 55032, EN 55035 Hajozasi felhasznalas DNV
Biztonsag szabvany UL 62368-1, EN 62368-1,
EN 60825-1
Garancia
Id6koz 3év
Interfészek
Ethernet portok 1 Dugaszolé csatlakozé Duplex-LC
Kornyezeti feltételek
Uzemi hémérséklet, max. 85 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Paratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas Tarolasi hémérséklet, max. 85 °C

nélkiil)

Tarolasi h6mérséklet, min.

-40°C

Miiszaki adatok

Felszerelés tipusa

SFP kartyahelyre
csatlakoztathatd

Optikai kabeles ado6-vevé jellemzoi

Atviteli sebesség

1000 Mbps

Digitalis diagnosztikai felligyeleti funkciéo TAmogatott

(DDM)
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Ado-vevo tipusa Multimode

Csatlakozo tipusa LC-Duplex

Atviteli tavolsag, tip. 0.55 km

Hulldmhossz tip. 1310 nm
Hulldmhossz X
min. 830 nm
max. 860 nm
Hulldmhossz RX
min. 770 nm
max. 860 nm

Fogadott teljesitmény min. -18 dBm
max. 0 dBm

Atviteli teljesitmény min. -9.5 dBm
max. -4 dBm

Teljesitménymérleg 8.5 dB

Tapellatas

Tapfesziiltség

3,3 V (Ethernet

kapcsoloral)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003628 ETIM 9.0 EC003628
ETIM 10.0 EC003628 ECLASS 14.0 19-17-03-03
ECLASS 15.0 19-17-03-03

A létrehozas datuma 19.12.2025 06:51:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

IE-SFP-1GSXLC-T Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

”y www.weidmueller.com
Tartozékok
LC-Duplex
Szerel6sin kivezetés, LC duplex csatol6 kialakitds az IEC
E‘ 61754-20 szerint

N o

Y

Altalanos rendelési adatok
Tipus |E-TO-LCD-MM Valtozat
Rendelési 8947010000

Tartdsin kivezetés, optikai kdbel, LC Duplex, Multimédusu, GOF, POF,

szam IP20
GTIN (EAN) 4032248735020
Qty. 10 ST
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