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Altalanos rendelési adatok

extra kezelési és biztonsagi funkcidkkal ellatott,
kimagaslo technikai tartalmu kapcsoldkat taldlunk. Valtozat
Magas igényeket tamasztd halézati megoldasokhoz

hasznalhatd. A berendezést gyors Ethernet vagy Gigabit

Halézati switch, konfiguralhato, Fast/
Gigabit Ethernet, Portok szama: 3 *
RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45
10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C

Ethernet portokkal szallitjuk. Fejlett, redundans gyir(s Rendelési szam 1286930000

technolégiajuknak kdszonhetéen (feléledési idé < 20 ms)  Tipus IE-SW-PL10OMT-3GT-7TX

a készilékek fokozzak az ipari halézatok megbizhatésagat gT'N (EAN) ‘1‘00501; 8077902

. . TP . L - . ” ty. ara

és rendelkezésre allasat. Az opcionalis SFP adé-vevd Szallitas & o -
o . ] ) ) zallitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.

nagyfoku flexibilitast biztosit. A Gigabit-es verzidk Elérhetd eddig: 2025-11-29T00:00:00+01:00

nagy mennyiség(i adatot kommunikalé halézatokban Alternativ termék

IE-SW-AL14M-12GT-2GESFP

hasznélhatok

¢ A konfiguralhaté gyors Ethernet valtozatok kivalé
mindségl fém hazban (IP30)

* 10 vagy 18 portos és Gigabit uplink portos valtozatok

* Teljes Gigabit kapcsol6 9 porttal

¢ Az ipari haldzatok 6sszes szabvanyos TCP/IP-alapu
protokolljat tAmogatja (pl. Ethernet/IP, Modbus/TCP)

¢ Az integralt redundanciamechanizmusok (feléledési
id6 < 20 ms) novelik a gy(r(s halozati topoldgiak
megbizhatdsagat

* Engedélyek: CE, FCC, cULus, Class | Div. 2 / ATEX,
DNV / GL
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok €

n@us “%“ ATEX

FOR HAZ.LOC. C102

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E230683
Tanusitvany szama (EAC) E223527

Méretek és tomegek

Mélység 107 mm Mélység (coll) 4.2126 inch
Magassag 135 mm Magasség (coll) 5.3149 inch
Szélesség 80.2 mm Szélesség (coll) 3.1575 inch
Nett6 tomeg 1170 ¢
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40°C..75°C
Péaratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas

nélkiil)

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33€289

ENMC megfeleloség és jovahagyasok

Robbanasveszélyes zéna UL/cUL, Class | Division
2, Groups A, B,CésD, 2.
ATEX-zéna, Ex nAnC IIC

T4 Ge

Szabadon esé

Az IEC 60068-2-32 szerint

EMC szabvanyok EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 GHz: 20 V/m,
IEC 61000-4-4 EFT: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10V, EN

Vibracié

IEC 60068-2-6 szerint

61000-4-8
Utés IEC 60068-2-27 szerint Biztonsag szabvany UL508, UL 60950-1, EN
60950-1
Garancia
Id6koz 5 év
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Interfészek

RJ45 portok

10/100BaseT(X),
10/100/1000BaseT(X),
automatikus egyeztetés

Konzol port interfész

RS-232

Funkcié DIP-kapcsolé

Turbo-gy(rd, Master,
Osszekotd, Tartalék

Riasztasi érintkezd

2 relékimenet 1 A
aramterhelhet6séggel 24
V DC-nél

Portok szdma

3 *RJ45
10/100/1000BaseT(X), 7
*RJ45 10/100BaseT(X)

Digitalis bemenetek

2 bemenet ugyanazzal a

foldeléssel, szigetelt

e +13 és +30 V kozott a
logikai ,1"-hez

e -30 és +3 V kozott a
logikai ,,0"-hoz

* Max. bemené aram: 8
mA

LED-kijelzé

PWR1, PWR2, HIBA,
10/100M (TP port),
1000M (Gigabit port),
MSTR/HEAD, CPLR/TAIL

Kapcsolo karakterisztika

Prioritasi sorrendek 4 Rendelkezésre all6 VLAN-on max. szama 64
VLAN-ID min. 1 VLAN-ID max. 4094
IGMP csoportok 256 MAC asztal mérete 8 K
Csomag puffer mérete 1 Mbit Savszélesség hatlap 7.4 Gbit/s
Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 75 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Paratartalom 5 - 95 % (péaralecsapddas Tarolasi hémérséklet, max. 85 °C

nélkdil)

Tarolasi hémérséklet, min. -40°C
MTBF
MTBF Szabvanynak megfelel§ Telcordia (Bellcore), GB

M(ikodési id6 (6ra), min.

911314 h

Menedzsmentfunkciok

Eszkozkonfiguracio

Webbongészé (HTTP/

HTTPS), SNMP v1/v2c/v3,

Telnet konzol, Helyi soros
konzolport (RS-232, RJ-45

porton keresztiil), Windows

eszkdz

Feliigyeleti funkcié

SNMP v1/v2c/v3,

Link Layer Discovery
Protocol (LLDP), Port
tukrozése, Portstatisztika,
Portfelligyelet, Syslog,
RMON (tavfelliigyelet),
Eseményalapu
figyelmeztetés e-
mailben, Eseményalapu
figyelmeztetés relé
utjan, Eseményalapu
figyelmeztetés SNMP
csapda atjan

Halézat-redundancia

Spanning Tree protokoll
(STP), Rapid Spanning
Tree protokoll (RSTP),
Turbo-Ring (feléledési id6
<20/50 ms Fast/Gigabit
Ethernet interfész esetén),
Turbo-Chain (feléledési id6
<20/50 ms Fast/Gigabit

Halozati forgalom-sztiré

Szolgaltatasi minéség
(QoS), Cimkealapu VLAN,
Portalapu VLAN, IGMP
v1/v2, GMRP, Forgalom
sebességének korlatozasa
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Ethernet interfész esetén),
Link aggregacids vezérlé
protokoll (LACP)

Statikus, BootP, RARP,
DHCP kliens, DHCP
szerver (port-alapu), DHCP
kiegészit6é 82 (atjatszo)

SNTP kliens, NTP kliens,
PTPv1

Biztonsagi funkciok

Ipari protokoll tAmogatasa

VLAN szegmentalas,
Portok engedélyezése/
letiltdsa, Hozzaférés-
vezérlés (port-alapu, IEEE
802.1X protokollon),
Hozzaférés-vezérlési

lista (MAC-alapu),
Hurokvédelem, TACACS
+ és |IEEE 802.1X
felhasznalodhitelesités
PROFINET eszkoz, a B
osztalynak megfeleld,
EtherNet/IP, Modbus/TCP
slave

Miiszaki adatok

Haz f6 anyaga fém Felszerelés tipusa DIN sin, Panel (opcionalis
szerel6készlettel)
Védelmi osztaly IP30 Sebesség Fast/Gigabit Ethernet

Switch konfiguralhato
Technolégia
MIB MIB-Il, Ethernet-hez Adatkapcsolas Tarolas és tovabbitas

hasonlé MIB, P-BRIDGE
MIB, Q-BRIDGE MIB, Hid
MIB, RSTP MIB, RMON

MIB 1., 2., 3., 9. csoport

Aramlasszabalyozas

IEEE 802.3x
aramlasszabalyozas,
Ellennyomasu
aramlasszabalyozas

Standard

IEEE 802.3 for

10BaseT, IEEE 802.3u

for 100BaseT(X),

IEEE 802.3ab for
1000BaseT(X), IEEE
802.3x for flow control,
IEEE 802.1D-2004
Spanning Tree
protokollhoz, IEEE 802.1w
for Rapid STP, IEEE
802.1Q for VLAN tagging,
IEEE 802.1p for Class

of Service, IEEE 802.1X
for authentication, IEEE
802.3ad for port trunk
with LACP

Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni
védelem

Rendelkezésre all

Tapfesziiltség

24V DC, 2 redundans bemenet

Overload current protection

Meglévd

Csatlakozas modja

2 levehet6 6 polusu sorkapocs

Tapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 12V
Feszliltség, max. 45V

Aramfogyasztas Digitalis 8 bites bemenet 24V
Aramerésség 0.65 A
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-01
ECLASS 15.0 19-17-04-01
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Konfiguracio biztonsagi mentése és visszaallitasa modul (a Value- és PremiumLine, példaul a Basic- és
ValueLine WLAN-eszk6zok kapcsolodival valé hasznalatra)

Eszkozkonfiguracio tarolasara és betoltésére alkalmas

modulok

* Csokkentett rendszer allasid6 egyszer(
ujrakonfiguralassal, a berendezés cseréjekor

* A tarolt konfiguracié automatikus betoltése az eszkoz
Ujrainditasa utan lehetséges

¢ Kompakt és massziv kivitel

* A Weidmdiiller minden menedzselt switchével és ipari
WLAN eszkozével hasznalhatd

Altalanos rendelési adatok

Tipus EBR-MODULE RS232 Valtozat

Rendelési 1241430000 Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
szam

GTIN (EAN) 4050118029086

Qty. 18T

Szerel6készlet 19”-o0s rack egységhez

¢ DIN sin alapu eszkozok osszedllitadsa 19"-0s
fogasléceken

Altalanos rendelési adatok

Tipus RM-KIT Valtozat

Rendelési 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
szdm

GTIN (EAN) 4050118029154

Qty. 18T

Ethernet

¢ Cat-hoz alkalmas. 5 (max. 100 MHz) és Cat. 6 (max.
250 MHz Class E)

¢ PoE+ rendszerhez hasznalhatoé (az IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt Type 3 és 4 szerint)

* Minden vezetékpar védett

* Csatlakozas RJ45 aljzatokra

* Fémhaz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VDATA CAT6 Valtozat

Rendelési 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
szam 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

GTIN (EAN) 4050118153002

Qty. 18T
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