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A kép illusztracio

A MultiCard formatumu ClipCard késziilékjelolok Altalanos rendelési adatok

elektromos installaciék és kapcsolérendszerek

feliratozasdhoz hasznalhatoék, és érdekes alternativat Valtozat ClipCard, Késziilékjelolk, 15 x 17 mm, piros
kinadlnak a gravirozassal szemben. A bevalt MultiCard Rendelési szam 1288320000

formatumnak készénhetben a feliratozas a kovetkezd Tipus CC 15/17 K MC NE RT

késziilékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter. gI;N EAN) 285D<11r;:079753

¢ A PrintJet kopasallé nyomtatasi minésége lehet6vé teszi
a gravirozas kivaltasat

* Univerzalis rogzités

e Tart6 (csavarozhaté vagy kabelrogzitvel)

¢ Cimkesin (0Ontapaddés vagy csavaros)

¢ vagy Ontapadds cimkék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftverlink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység T mm Meélység (coll) 0.0394 inch
Magassag 15 mm Magassag (coll) 0.5906 inch
Szélesség 17 mm Szélesség (coll) 0.6693 inch
Nett6 tomeg 1269

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...60 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.008 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Ragasztéanyag Kétoldalu ragasztdszalag

Anyag szine az ellendllas kédja szerint 2

Véltozat Ontapados

Szélesség 17 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 60 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin piros

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek nélkal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja MultiCard

Javasolt iparagak Berendezés

kompatibilis nyomtatd PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jel6lék szama kombinaciénként 1 MultiCard = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...60 °C

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tartozékok
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Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus ETO CC 15/17 TRANSPAR. Valtozat

Rendelési 1880850000 ClipCard, Tartozékok, 15 x 17 mm, Attetsz8
szam

GTIN (EAN) 4032248481224

Qty. 10 ST
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