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Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra. Altalanos rendelési adatok
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmdiller
egyedileg szerelheté dugaszolhat6 csatlakozasok széles Valtozat Terepen rogzithetd csatlakozo, 7/8"
vélasztékat kinalja. Rendelési szam 1291990000
Nagyon robusztus és példaul gépészetben idealisan Tipus SAISW-5/11-7/8
GTIN (EAN) 4050118086898

hasznalhat6 dugaszok és aljzatok az M8, M 12, M16

és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre szabhato
csatlakoztatasahoz. A 7/8"-os kerek dugaszolo
csatlakozék nagy teljesitmény atvitelére alkalmasak.

A csavaros csatlakozast az alkalmazasok széles korében
lehet hasznalni. Ezzel a technoldgiaval a vezet6t, opcidésan
érvéghivellyel, be lehet dugni az 0sszekot6 elembe és
csavarral rogziteni. Ez a csatlakozastechnika klasszikus,
legolcsdbb formaja, amely tAmogatja a tobb vezetds
csatlakozasokat is.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E307231
Méretek és tomegek

Nettd tomeg 60419

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 5 Kédolas nincs

Erintkezé fellilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Haz f6 anyaga PBT Szigetelési ellenallas 108 Q

Kabelatmérd, max. 10 mm Kabelatmérd, min. 8 mm

Erintkezd anyaga CuZn Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2 Névleges fesziiltség 300V

Névleges aram 9A Védelmi osztaly IP67

Dugaszolasi ciklusok 250 Szennyezés sulyossaga 3

Kabelcsavarzat PG 11 Névleges aram 9 A (4 ésbpdlusut), 12 A
(3 polusu)

Az érintkezé tipusa Erintkez6 Arnyékolas csatlakozas Nem

Menetes gy(rl anyaga Cink présontvény Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C

Csatlakozasi keresztmetszet, max. 1.5 mm? Csatlakozasi keresztmetszet, min. 0.14 mm?2

Altalanos adatok

Pélusszam 5 Kddolas nincs

Csatlakozasi menet 7/8" Erintkezé feluilet Aranyozott

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Haz {6 anyaga PBT

Szigetelési ellendllas 108 Q Kabelatmérs, max. 10 mm

Kébelatmérd, min. 8 mm Erintkez$ anyaga CuZn

Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

Névleges fesziiltség 300V Névleges dram 9A

Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok 250

Szennyezés sulyossaga 3 Kabelcsavarzat PG 11

Névleges fesziiltség 300V Névleges aram 9 A (4 ésbpdlusu), 12 A
(3 polusu)

1. csatlakozas 7/8" 2. csatlakozas Csavar

Névleges Iokéfesziiltség 4000V Arnyékolas csatlakozas Nem

Névleges fesziiltség (UL) 600V Haz hémérsékleti tartomanya -40 .. +85°C

Vezeték kiils6 atm.
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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