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Product image

A jelrendezést szolgéalé (PRV), max. 16 csatlakozasi
szintig megfelel6 PUSH IN sorkapcsokat kifejezetten

a folyamatvezérlés tervezésében hasznélatos
inditészenzorok és aktuatorok jeleinek kovetelményeihez
igazitottak. Az optimalizalt kialakitds akar 50 szazalék
helytakarékossagot kinal a panelben. Az aramvezeté
rudak egyedi V alakja pedig konzisztensen alacsony
atmeneti ellenallast biztosit.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat P-sorozat, Potencialelosztd, Névleges
keresztmetszet: 1.5 mm?, Szintek szdma: 8,
Csatlakozasok szdma: 32, Szin: narancssarga

Rendelési szam 1301640000

Tipus PPV 8 OR 35X7.5 DGR
GTIN (EAN) 4050118098976
Qty. 20 Darab
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Technical data

Tanusitvanyok
Jovahagyasok c €
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Meéretek és tomegek
Mélység 65.5 mm Mélység (coll) 2.5787 inch
Magassag 120 mm Magassag (coll) 4.7244 inch
Szélesség 9.2 mm Szélesség (coll) 0.3622 inch
Nett6é tomeg 50.65 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Polikarbonat Szin narancssarga
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat PUSH-IN csatlakozas, Véglap szilikséges Nem

Fliggdleges

keresztosszekotott, Egyik

oldalon szabad vég
Szintek szama 8 Rogzitési pontok szama szintenként 4
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belul Igen
PE-csatlakozas Nem Tartosin TS35x 7,5
PE mikodés Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 1.5 mm?2 Névleges fesziiltség 250V
Névleges DC fesziiltség 250V Névleges aram 175 A
Aram maximum vezetékoknal 175 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.83 mQ Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.56 W

szerint x szerint

Creation date 18.02.2026 01:03:09 MEZ

Catalogue status / Drawings 2


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

PPV 8 OR 35X7.5 DGR

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

PUSH IN

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Csatlakozasi irany Ferde / hajlitott
AWG, max.
Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa 2 PUSH IN
Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakozasok szama 32
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghtivelyekkel és

muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tOmor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 16 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 300V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 300V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus) (cURus)
B aram nagyséag (cURus) 10 A D aram nagyséag (cURus) 10 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 16 AWG
(cURus)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS35x 7,5
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Keresztosszekoté PUSH IN csatlakozasu aljzathoz

Altalanos rendelési adatok

Keresztosszekoté a RIDERSERIES RCI csatlakozéinak

atkotéséhez.

Tipus SRC-1QvP
Rendelési 8870840000

szam

GTIN (EAN) 4032248631681

Qty. 10 ST

Valtozat
RIDERSERIES RCI, Keresztosszekotd

Tartozékok

o

h‘]“‘

JE

,s/—-

Altalanos rendelési adatok

Nl ////:9®

A Klippon® Connect atfogd kinalataban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolso részlethez is. Ez

7

lehet6évé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen

a felszerelés

Tipus PAP PRV/PPV8 BL
Rendelési 1268000000

szdm

GTIN (EAN) 4032248113040

Qty. 10 ST

Valtozat
P-sorozat, Véglap, kék, 3 mm

Tipus PAP PRV/PPV8 GR
Rendelési 1211460000

szam

GTIN (EAN) 4032248113446

Qty. 10 ST

Valtozat

P-sorozat, Véglap, sziirke, 3 mm

Tipus PAP PRV/PPV8 SW
Rendelési 1173720000

szam

GTIN (EAN) 4032248966158

Qty. 10 ST

Valtozat

P-sorozat, Véglap, fekete, 3 mm

Tipus TW PRV8
Rendelési 1173670000

szdm

GTIN (EAN) 4032248966141

Qty. 10 ST

Valtozat

P-sorozat, Elvalasztd lemezzel, sziirke, 2 mm, Nem nyomtatott
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Tipus TW PRV8 0-7 Valtozat
Rendelési 1230090000 P-sorozat, Elvalasztd lemezzel, sziirke, 2 mm, Nyomtatott O-7,
szdm vizszintesen
GTIN (EAN) 4050118013917
Qty. 10 ST
Tipus TW PRVS8 1-8 Véltozat
Rendelési 1230080000 P-sorozat, Elvalaszto lemezzel, sziirke, 2 mm, Feliratozva 1-8,
szam vizszintesen
GTIN (EAN) 4050118013740
Qty. 10 ST
Tipus TW PRV8 A-H Valtozat
Rendelési 1230110000 P-sorozat, Elvalaszto lemezzel, sziirke, 2 mm, Nyomtatott A-H,
szam vizszintesen
GTIN (EAN) 4050118013900
Qty. 10 ST

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tartd is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZEW 35/2 SW Valtozat
Rendelési 1162610000 Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam
GTIN (EAN) 4032248962716
Qty. 20 ST
Tartozékok
A Klippon® Connect atfogo kinalataban elérheté
_ tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
m;l ‘ lehetdvé teszi, hogy az elGirt szabvanyok szerint torténjen
[ a felszerelés
o I//&E\s
;’;}{— ///;>

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT PRV8 BL 35X7.5 Vaéltozat

Rendelési 1267970000 P-sorozat, Jelol6tartd, kék, Szintek szama: 8, TS 35 x 7,5
szam

GTIN (EAN) 4032248113293

Qty. 20 ST
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Accessories
Tipus BZT PRV8 SW 35X7.5 Valtozat
Rendelési 1173580000 P-sorozat, Jelol6tarto, fekete, Szintek szama: 8, TS 35 x 7,56

szdm
GTIN (EAN) 4032248966110
Qty. 20 ST

Ures

p——— . A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
SEEEE L L] csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
‘ koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
‘ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
‘ csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
| tobbsoros szoveget is.
‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi
- karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
J’ koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 7.8/9.2 PLUS MC NE GR  Valtozat

Rendelési 1208970000 WS, Sorkapocs jel6l6, 7.8 x 9.2 mm, Raszter mm-ben (P): 9.20
szam Weidmueller, sziirke

GTIN (EAN) 4032248990092

Qty. 360 ST

Jeldlotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 6sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok
Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270231
Qty. 100 ST
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Tipus BZT 1 ZAWS 10/5
Rendelési 1805520000
szdm

GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Valtozat

Tartozékok, JelolStartd

Lapos csavarhiuzo

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.4X2.0X60
Rendelési 2749260000
szdm

GTIN (EAN) 4050118895537
Qty. 18T

Valtozat
Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés
vastagsaga (A): 0.4 mm
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