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A gyorsasag elSnyt jelent Onnek. Ugyanez vonatkozik
a napelemrendszerek kabelezésére is. Praktikus
csatlakozéink szilardan a kezében maradnak fagyos
hémérsékleteken is, és nagyon gyorsan, konnyedén
szerelheték krimpeld szerszam nélkiil.

Nincs sziikség krimpelhetd érintkezdkre és krimpel6
szerszamokra, és elkeriilheték a szerelési hibak. igy
akar 50%-os telepitési id6t takarithat meg a minéség
romlasa nélkiil. Az Uj fotovoltaikus csatlakozék TUV
altal engedélyezettek, és megfelelnek az IEC 62852
szabvanynak.

.SNAP IN" technolégiank biztonsagos csatlakoztatasokat

tesz lehetévé minimalis erdkifejtéssel — helyezze be,
forgassa el: és mar van dram!

* 1.500V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)

* SNAP IN technolégia

* Szabvanynak megfelel6 minéség az IEC 62852 szerint

* Ergonomikus, dijnyertes szerkezeti kialakitas
¢ A jelenleg elérhet6 leggyorsabb PV csatlakozé
* Megbizhaté reteszelés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Dugaszol6 csatlakozé, DC-
verzio

Rendelési szam 1303450000

Tipus PV-STICK+ VPE10

GTIN (EAN) 4050118102468

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
é Typa
TUV  Approved
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 15.32¢g

Homeérsékletek

Folyamatos (izemi hémérséklet., min. -40 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet., max. 85 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.145 kg CO2eq.

Miiszaki adatok

Kébel kiilsé &tmérdje, max. 7.6 mm Kébel kiils6 &tmérdje, min. 5.4 mm

Kabeltipus IEC 62930:2017 Jovahagyasok TUV Rheinland (IEC

62852)

Vezeték-keresztmetszet, max. 6 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 4 mm?2

Védelmi osztaly IP65, IP68 (1 m / 60 min),  Szennyezés sulyossaga 3 (2 a tomitett részen
IP2x nyitva beliil)

Névleges fesziiltség 1500 V DC (IEC) Névleges aram 30A

Garancia

Id6koz 2 év

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928

ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92

ECLASS 15.0 22-57-02-92
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Multi-Tool PV Set

A tobbfunkcids szerszammal, a Weidmdiller sokoldalu
szerszamot kindal a PV szolar csatlakoz6k feldolgozasahoz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTITOOL PV SET Valtozat
Rendelési 2771530000
szam

GTIN (EAN) 4064675031758
Qty. 18T

Fotovoltaikus egységek, Tartozékok, M(ikodtets szerszam,
Kiszed&szerszam

Tartozékok

A "Dustcap VSSO" porvédé sapka védelmet nyujt a
Weidmiiller és a 4-es tipusu szolar csatlakozok szamara a
por és a szennyezédések ellen.
A'"SafetyClip" biztonsagi kapocs megvédi a Weidmidiller
‘ szolar csatlakozdkat a nem szandékolt kinyitastol, és csak
a specidlis tobbcélu szerszam hasznalataval oldhato ki.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VSSO WM4 C Valtozat
Rendelési 1254870000
szam

GTIN (EAN) 4050118047479
Qty. 100 ST

Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakitas
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Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu

vezetékekhez
( * Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz

(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)
* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések

N s s - s -z Lo sa P
ek és vezeték-konfiguracidk csupaszolasat is lehetévé
¥ teszik
) * A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélheté csupaszold
egységeknek koszonhetéen

¢ A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTI-STRIPAX PV Valtozat

Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszold csatlakozé
szam

GTIN (EAN) 4032248973262

Qty. 18T

Vagoészerszamok

Vagodszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kiilsé
atmérdji vezetékekhez. A specidlis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsolasmentesen
vaghatdk a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagodszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

/" R ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
*-—' 60900 szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok
Tipus KT 8 Valtozat

Rendelési 9002650000 Véagoszerszdmok, Egykezes vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4008190020163

Qty. 18T
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