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Erintésvédelmi rendszereink gondoskodnak a nagyobb
biztonsagrol a szekrényben. Ezek nyujtanak védelmet
az dramiitéstél az aram alatt 1évé részek véletlen
megérintésekor mikodés kozben vagy meghibasodas

esetén.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Kapocsfedél, sotétbézs, Wemid, Magassag: 12.75
mm, Szélesség: 9.48 mm, Mélység: 8.85 mm, V-0

Rendelési szdm

1307920000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

WAD WDU1.5/BLZ/BLA
4050118110319
500 Darab
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WAD WDU1.5/BLZ/BLA

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 8.85 mm Meélység (coll) 0.3484 inch
Magassag 12.75 mm Magassag (coll) 0.502 inch
Szélesség 9.48 mm Szélesség (coll) 0.3732 inch
Nett6 tomeg 0.39¢

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..5b5°C Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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