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A kép illusztracio

Integralhato, bévithetd és testre szabhato6: Az idealis
bdévités minden alkalmazashoz

A Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® EBi
hazrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturalt
vélasztékaval a hazak egyszerlien hozzaigazithatok
minden alkalmazas specialis kovetelményeihez.
Rogzitélemezek

Szerel6lapok a kovetkez6khoz: DIN szerelésinek hosszanti
és keresztiranyu szereléséhez, vagy komponensek
szereléséhez kozvetleniil a szerel6lapra.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon EBi (Essential Box industrial),
Rogzitélemez, Magassag: 329 mm, Szélesség:
329 mm, Mélység: 1.5 mm, Alapanyag:
Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, eziist

Rendelési szam 1310340000

Tipus KEBI-KTBI MOPL 4040 S2N
GTIN (EAN) 4050118112535

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 1.5 mm Meélység (coll) 0.0591 inch
Magassag 329 mm Magassag (coll) 12.9527 inch
Szélesség 329 mm Szélesség (coll) 12.9527 inch
Nett6 tomeg 1288 ¢

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos informacié

Felileti min&ség kezeletlen Alapanyag Nemesacél 1.4301 (304)
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000213 ETIM 7.0 EC000213

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213

ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 9.0 27-40-06-39

ECLASS 9,1 27-18-92-90 ECLASS 10.0 27-40-06-39

ECLASS 11.0 27-40-06-39 ECLASS 12.0 27-40-06-39

ECLASS 13.0 27-40-06-39 ECLASS 14.0 27-40-06-39

ECLASS 15.0 27-40-06-39
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