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Product image

A Klippon® Connect atfogd kinalatdban elérheté
tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé részlethez is. Ez
lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok szerint torténjen
a felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Gyjtésin (kapocs), szlirke, Magassag: 130 mm,
Mélység: 20 mm, Acél

Rendelési szam 1311320000

Tipus KLHA M5/20

GTIN (EAN) 4032248152605

Qty. 25 Darab

A létrehozas datuma 12.11.2025 01:54:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1311320000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 20 mm Meélység (coll) 0.7874 inch
Magassag 130 mm Magassag (coll) 5.1181 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Atmérs 5.4 mm Nettd tomeg 3451g
Hémérsékletek

Ambient temperature -5°C..40°C Uzemi hémérséklet -40°C...85°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Acél Felileti min&ség galvanizalt
Szin sziirke

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités

Méretek

Atméré 5.4 mm

Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Felileti min6ség galvanizalt
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-14-11-92 ECLASS 14.0 27-14-11-92
ECLASS 15.0 27-14-11-92
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