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RoHS

Vnm-um

A Weidmiiller 4] interfészei és el6huzalozott kabelei

a Honeywell C300 bemeneti/kimeneti kartyakat
csatlakoztatjak a terepi komponensekhez: egyszer(ien,
gyorsan és hibamentesen.

Az I0TA-kat (bemeneti/kimeneti kapocsszerelvények)
a Weidmiiller altal gyartott NYAK-csatlakozok
hasznélataval terveztiik. Ezekkel a NYAK-csatlakozokkal
a felhasznalé rugalmasan hasznalhat a terepi eszk6zok
csatlakoztatdsdhoz pont-pont huzalozast, vagy
konfekcionalt kabelt a Weidmiiller'FTA-ival egyditt.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Interfész, RS, 1 vezetékes, Huzokengyel
Rendelési szdm 1312040000

Tipus FTA-C300-32DI-24VDC-S

GTIN (EAN) 4050118114522

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 65 mm Mélység (coll) 2.5591 inch
Magassag 131 mm Magassag (coll) 5.1575 inch
Szélesség 244 mm Szélesség (coll) 9.6063 inch
Netté tomeg 832.83¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet -25..60 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7¢9348f4e

UL névleges adatok UL

Uzemi hémérséklet UL, min. 0°C Uzemi hémérséklet UL, max. 25 °C
Névleges fesziiltség DC UN (ellatas) 24V Névleges aram (tapellatas) 0.63 A
Névleges aram biztositék (tapellatas) 0.63 A Névleges fesziiltség DC UN (bemenet) 24V
Névleges fesziiltség DC UN (kimenet) 24V Névleges aram Imax. (kimenet) 0.1TA
Altalanos adatok

LED-es allapotjelz6 relénként zold Biztositék relénként Nem
Tapfesziiltség LED-allapota sarga Téapellatas biztositéka 630 mA
Csatlakozasi adatok

Po6lusszam (vezérl6 oldal) 64 podlusu Vezetékrendszer 1 vezetékes

Csatlakozas a vezérl6 oldalan SLDV-THR 5.08

Névleges adatok, adatbemenet

Bemeneti fesziiltség

24V DC £ 10% Bemend aram

13 mA

Névleges adatok, adatkimenet

Relé tipusa RSS Erintkez6ék anyaga AgNi vékony aranyozasu
Névleges fesziiltség 24V DC £ 10% Max. DC (folytonos aram) 0.1A
Minimum érintkezé aram T mA Minimalis érintkez6 fesziiltség 1V
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Mechanikai élettartam

5 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

Névleges bemeneti szigetelési fesziiltség<b0 V AC

Névleges kimeneti szigetelési fesziiltség <50 V AC

Tulfesziiltség kategoria, bemenet/
bemenet

Tulfesziiltség kategoria, bemenet/
kimenet

Tulfeszlltség kategodria, kimenet/ [} Szennyezés sulyossaga 2

kimenet

Lokéfesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 1.5 kV Szigetelésvizsgalati feszlltség AC 0.35 kV
Téavolsag, bemenet/kimenet 26 mm

Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Huzékengyel
Huvely mlanyag gallérral, max. 2.5 mm? Flexibilis hivellyel, min. 0.5 mm?2
Flexibilis huivellyel, max. 2.5 mm? Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?
Toémor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
MeghUzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2 Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12

Tapcsatlakozas

Rogzitési tartomany, min. 0.13 mm?2 Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-52
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