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A kép illusztracio

Diédas interfészek tulfesziiltség-védelemre, lAmpateszthez
vagy forditott polaritas elleni védelemhez.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Interfész, RSD, Common cathode, Csavaros
csatlakozas

Rendelési szam 1312770000

Tipus RSD K10 LP/LP

GTIN (EAN) 4050118115819

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E141197

Méretek és tomegek

Mélység 42 mm Mélység (coll) 1.6535 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6é tomeg b2g

Hémérsékletek

Tarolasi hémeérséklet -40...60 °C Uzemi hémérséklet 0..65°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7a

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP c81824f0-4ab4-46d2-8ea1-d0fb42 1fd3a2

UL névleges adatok UL

Névleges aram, IN TA Uzemi hémérséklet UL, min. -25°C
Uzemi hémérséklet UL, max. 50 °C Névleges aram Imax. TA
Névleges fesziiltség, UN 230V

Csatlakozasi adatok

Komponens tipusa Di6éda, TN4007 Konfiguracio Kozos andd
Névleges adatok

Névleges fesziiltség 230V Névleges aram csatlakozasonként TA
Komponensek Dioda Erték 1N4007
Max. ismétl6dé csucsfesziiltség 1000 VvV

Szigetelések koordinalasa (EN50178)

A kovetkezé szerint DIN EN 50178 Névleges szigetelési fesziiltség 230V
Tulfeszlltség kategoria Il Szennyezés sulyossaga 2
Lokofesziltség-préba (1,2/ 50 ps) 2 kV Szigetelésvizsgalati feszlltség AC 0.35 kV
Csatlakoz6 mezé

Min. vezeték-keresztmetszet, AWG AWG 26 Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Hively mGanyag gallérral, max. 2.5 mm?2 Flexibilis hivellyel, min. 0.5 mm?2
Flexibilis hiivellyel, max. 2.5 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 4 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 6 mm?2
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Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 Csupaszolasi hossz 6 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Rogzitési tartomany, max. 6 mm?2 Rogzitési tartomany, min. 0.5 mm?2
Max. vezeték keresztmetszet, AWG AWG 12
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002780 ETIM 9.0 EC002780
ETIM 10.0 EC002780 ECLASS 14.0 27-14-11-52
ECLASS 15.0 27-14-11-562
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