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Egyes alkalmazasok a rugalmas kialakitas vagy a
felszerelés megkonnyitése érdekében dugaszolhaté,
modularis megoldasokat igényelnek. Ha az adott funkciét
biztositd teljes egységet kell el6gyartani vagy lecserélni,
ott modularis és rugalmas csatlakozérendszerekre van
szlikség. Dugaszolhaté sorkapcsaink gyorsan szerelhetdk,
és 100%-osan gyarilag bevizsgaltak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Atvezet6 sorkapocs, Névleges
keresztmetszet: 4 mm?2, Huzérugos csatlakozas

Rendelési szam 1312830000

Tipus ZT 4/2AN/1 BL

GTIN (EAN) 4050118118322

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 43 mm Mélység (coll) 1.6929 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 43.5 mm Magassag 58 mm
Magassag (coll) 2.2835 inch Szélesség 6.5 mm
Szélesség (coll) 0.2559 inch Nett6é tomeg 11.06 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat 2 huzokengyeles Véglap sziikséges Igen
csatlakozas /1
dugaszolhaté csatlakozas,
dugaszolhat6
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 1 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belul Nem PE-csatlakozas Nem
Tartosin TS 35 PE m(ikodés Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa Felpattinthato
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 800V
A bilincses tarté és dugaszolhatd 800V Névleges DC fesziiltség 800V
rendszer max. fesziiltsége
Névleges aram 32A Aram maximum vezetékoknal 32A
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas iranya, kiegészité
csatlakozas

felsé

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

dugaszolhato

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.
Csatlakozasi irany fels6 Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa 2
Csatlakozasok szama

Dugaszolhaté csatlakozas
1

Csatlakozas tipusa
Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

Huzorugos csatlakozas
6 mm?

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Tartosin TS 35
Besorolasok
ETIM 7.0 EC000897 ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897 ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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Keresztosszekotok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
77y polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZQV 4/2 GE Valtozat

Rendelési 1608950000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 32 A
szam

GTIN (EAN) 4008190263225

Qty. 60 ST

Véglapok és elvalasztélapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

— . hasznalata biztositja a modularis kapocs m(ikodését és a

e M “; meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
R~ hogy ne lehessen hozzaérni az 4ram alatt 1év6 részekhez,
L,,,,\W J és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZAP/TW ZT4/2AN Valtozat

Rendelési 1855220000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4032248396528

Qty. 50 ST
Tipus ZAP/TW ZT4/2AN OR Valtozat
Rendelési 1855230000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel

szam
GTIN (EAN) 4032248396511
Qty. 50 ST
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Altalanos rendelési adatok

A WeiCoS-System dugaszai az 6sszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 podlusu elészerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
Osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
leheté legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kornyezeti hatasok elleni védelmet.

Tipus Z\VR ZP4 Valtozat

Rendelési 1855250000 Z-sorozat, Rogzitékengyelek, Kozvetlen rogzités

szam

GTIN (EAN) 4032248396481

Qty. 25 ST

Tipus KOSF ZT4 Valtozat

Rendelési 1856860000 Z-sorozat, K6dol6 elem, Kozvetlen rogzités

szdm

GTIN (EAN) 4032248400744

Qty. 50 ST

Tipus ZZE ZP4 Valtozat

Rendelési 1855260000 Z-sorozat, Hizasmentesits, Kozvetlen rogzités

szam

GTIN (EAN) 4032248396498

Qty. 25 ST

Tipus ZP 4/1AN/1 Valtozat

Rendelési 1848340000 Z-sorozat, Dugaszolé csatlakozo, bézs, Kozvetlen rogzités
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248402908

Qty. 50 ST

Tipus ZP 4/1AN/1 GN Valtozat

Rendelési 1854980000 Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozo, zold, Kdzvetlen rogzités
szam

GTIN (EAN) 4032248396054

Qty. 50 ST

Tipus ZP 4/1AN/2 Valtozat

Rendelési 1854990000 Z-sorozat, Dugaszold csatlakozd, bézs, Kozvetlen rogzités
szam

GTIN (EAN) 4032248396061

Qty. 25 ST

Tipus ZP 4/1AN/3 Valtozat

Rendelési 1855000000 Z-sorozat, Dugaszolé csatlakozo, bézs, Kozvetlen rogzités
szdm

GTIN (EAN) 4032248396078

Qty. 25 ST

Tipus ZP 4/1AN/4 Valtozat

Rendelési 1855010000 Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozd, bézs, Kdzvetlen rogzités
szam

GTIN (EAN) 4032248396085

Qty. 25 ST
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Tipus ZP 4/1AN/5 Valtozat
Rendelési 1855020000 Z-sorozat, Dugaszolé csatlakozo, bézs, Kozvetlen rogzités
szdm
GTIN (EAN) 4032248396092
Qty. 20 ST
Tipus ZP 4/1AN/6 Valtozat
Rendelési 1855030000 Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozd, bézs, Kdzvetlen rogzités
szam
GTIN (EAN) 4032248396108
Qty. 20 ST
Tipus ZP 4/1AN/7 Valtozat
Rendelési 1855040000 Z-sorozat, Dugaszold csatlakozd, bézs, Kdzvetlen rogzités
szam
GTIN (EAN) 4032248396115
Qty. 20 ST
Tipus ZP 4/1AN/8 Valtozat
Rendelési 1855050000 Z-sorozat, Dugaszold csatlakozo, bézs, Kozvetlen rogzités
szdm
GTIN (EAN) 4032248396122
Qty. 20 ST
Tipus ZP 4/1AN/9 Valtozat
Rendelési 1855060000 Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozd, bézs, Kdzvetlen rogzités
szam
GTIN (EAN) 4032248396139
Qty. 10 ST
Tipus ZP 4/1AN/10 Valtozat
Rendelési 1855070000 Z-sorozat, Dugaszold csatlakozd, bézs, Kozvetlen rogzités
sz&dm
GTIN (EAN) 4032248396146
Qty. 10 ST
Tipus ZP 4/1AN/11 Valtozat
Rendelési 1855080000 Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozo, bézs, Kdzvetlen rogzités
szam
GTIN (EAN) 4032248396153
Qty. 20 ST
Tipus ZP 4/1AN/12 Valtozat
Rendelési 1855090000 Z-sorozat, Dugaszold csatlakozd, bézs, Kozvetlen rogzités
szam
GTIN (EAN) 4032248396160
Qty. 10 ST
Tipus ZP 4/1AN/13 Valtozat
Rendelési 1855100000 Z-sorozat, Dugaszolé csatlakozo, bézs, Kozvetlen rogzités
szdm
GTIN (EAN) 4032248396177
Qty. 10 ST
Tipus ZP 4/1AN/14 Valtozat
Rendelési 1855110000 Z-sorozat, Dugaszol6 csatlakozd, bézs, Kdzvetlen rogzités
szam
GTIN (EAN) 4032248396184
Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203436

Qty. 1000 ST

Tipus WS 10/6 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1818400000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1828450000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248350513

Qty. 600 ST

Tipus DEK 5/6.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609840000 Dekafix, Sorkapocs jelol, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203429

Qty. 900 ST
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Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6.5 MC SDR
Rendelési 1609850000
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190456610

Qty. 180 ST

Valtozat

Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6.5 mm,

Weidmueller, Vevéspecifikus

Raszter mm-ben (P): 6.50

Plus

i i

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhatd csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték

» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6.5 PLUS MC NE GE
Rendelési 1364020000
szam

GTIN (EAN) 4050118166057

Qty. 900 ST

Valtozat

Dekafix, Sorkapocs jelolé, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50

Weidmueller, sarga
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Tipus DEK 5/6.5 PLUS MC NE WS Valtozat

Rendelési 1046340000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szdm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4032248782048

Qty. 900 ST

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

¢ Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/6.5 PLUS MC SDR Valtozat

Rendelési 1046360000 Dekafix, Sorkapocs jelolé, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248782062

Qty. 180 ST

Ures

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan haszndlhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jeloldk

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/6.5 MC NE BL Viltozat

Rendelési 1773561693 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam Weidmueller, Allen-Bradley, kék

GTIN (EAN) 4032248142095

Qty. 540 ST

Tipus WS 12/6.5 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1773561687 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam Weidmueller, Allen-Bradley, sarga

GTIN (EAN) 4032248142033

Qty. 540 ST

Tipus WS 12/6.5 MC NE RT Valtozat

Rendelési 1773561686 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.560
szam Weidmueller, Allen-Bradley, piros

GTIN (EAN) 4032248142026

Qty. 540 ST

Tipus WS 12/6.5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609920000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203511

Qty. 540 ST

Egyedi felirat
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Altalanos rendelési adatok

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatok. A nagy jelol6feliiletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

* Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

WS 12/6.56 MC SDR

1609930000

4008190456665

108 ST

Véltozat
WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50

Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
DEK 5/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
> : kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,
/ kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118392104

Qty. 600 ST

A létrehozas datuma 15.11.2025 04:47:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 12


https://eshop.weidmueller.com/p/1805490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1805520000
https://eshop.weidmueller.com/p/2007120000

Weidmiiller 3t

2T 4/2AN/1 BL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
~ www.weidmueller.com
Tartozékok
WS 12/6.5
WS/ DEK
4 A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

~ kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
3 i csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszerlvé teszi a jelold
felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
‘é\ teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

- méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,
kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartés és kopasallé cimkézést. A nyomtaté 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus WS 12/6.5 MM WS Valtozat
Rendelési 2619930000 WS, Sorkapocs jel6ls, 12 x 6.6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118626155
Qty. 600 ST

Lapos csavarhizé

VDE-szigetelésl csavarhuzé készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krém-vanadium-molibdén acélbodl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Viltozat
Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagséga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T
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