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Az ACT 20X HUI-SAO-S/ SAO-LP univerzalis méré6- és
jellevalaszto atalakitokat egyedileg lehet konfiguralni.

Az Ex O zéna PT100 érzékel6inek és termocsatoldinak
hémérséklet-jeleit, illetve az analég DC aram- és
fesziiltségjeleket rogziteni lehet.

A kimeneti oldalon opcionélisan aram-/feszliiltségjeleket
(SAO-S) vagy 4...20 mA aramhurok-jeleket (SAO-LP /
SAO-S) lehet hasznalni a biztonsadgos zénahoz.

Az ACT20X-HUI-SAO-S relékimenetével a kapcsolasi
kiiszobértéket lehet konfiguralni.

A késziilék integralt riasztas-érintkezéje hibas mikodés
esetén riasztasi jelzést adhat. Ez egyszerusiti a
hibakeresést és noveli a rendszer rendelkezésre allasat is.
A jellevalaszto atalakito tapellatasat vagy a beépitett
tapegység (SAO-S), vagy a kimeneti aramhurok (SAO-LP)
biztositja.

A sinre szerelhet6 késziilékek egycsatornasak,
valaszthatéan 12,5 mm (SAO-LP) vagy 22,5 mm (SAO-S)
szélességgel kaphaték.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat ACT20X, EX-jelatalakitok/-levalasztok, 1 csatornas

valtozat, Kimeneti hurokrol taplalt

Rendelési szdm 1318220000

Tipus ACT20X-HUI-SAO-LP-S
GTIN (EAN) 4050118323955
Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Kifutott

Elérhetd eddig: 2021-12-15T00:00:00+01:00

A létrehozas datuma 06.03.2026 04:44:57 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1318220000

ACT20X-HUI-SAO-LP-S

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok CE; TUEVSATEX

Approvals CULUS; EAC; IECEXKEM; ATEX

Joévahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 113.6 mm Mélység (coll) 4.4724 inch
Magassag 117.2 mm Magasség (coll) 4.6142 inch
Szélesség 12.5 mm Szélesség (coll) 0.4921 inch
Nett6 tomeg 125 g

Homeérsékletek

Térolasi hémérséklet -20°C..70°C Uzemi hémérséklet 0°C..60°C

Paratartalom Gzemi hémérsékleten

0...95% (paralecsapddas
nem megengedett )

Paratartalom

10... 90 % paralecsapddas
nem megengedett

Meghibasodasi valoszinliség

SIL az IEC 61508 szerint

2

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Felszerelés tipusa DIN sin Tartdsin TS 35
Szerelési pozicio vizszintes vagy fliggdleges
Bemenet EX
Szenzor 2/3/4 vezetékes, RTD: Bemeneti ellenéllas 0..12kQ
PT10, PT20, PT50, PT100,
PT250, PT300, PT400,
PT500, PT1000, Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000,
Héelemek: B, E, J, K, N, R,
S, T;IEC 60584-1 szerint
és L, UDIN43710 szerint,
Potenciométer, Ellenallas:
0-12kQ
Tipus gyujtészikramentes Vezetékellenallas a méréaramkorben =50Q
aramkor
Potenciométer 1.2..500 kQ Szenzor tapellatas 28..16,5V DC/0..20 mA

Bemeneti fesziiltség

Konfiguralhaté, = 12 V DC
(min. mérési tartomany 1

V), £ 28 V DC (min. mérési
tartomany 2 V), £ 600 mV
DC (min. mérési tartomany

Hémérséklet bemeneti tartomany

Szabdalyozhat6 -200... és
+800°C kozott
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Bemend aram

50 mV), £ 150 mV DC
(min. mérési tartomany 15
mV)

Konfiguralhaté, £ 25 mA,
0..20 mA, 4..20mA

Bemeneti ellenallas, fesziiltség

> 10 MQ 600 mV-nal, 2
MQ @ 28V

Bemeneti ellenéllas, aram

70Q

Riasztas kimenet

Kimenetek szama

Altalanos specifikaciék

Csatlakozas tipusa

Péaratartalom

Csavaros csatlakozas

10... 90 % paralecsapddas
nem megengedett

Pontossag

Védelmi osztaly

<0, 1% a végértékre
vonatkoztatva
IP20

Téapfesziiltség

kimeneti aramhurokkal,
11..28 V DC (hurokrél
taplalt)

Lépés valaszideje

250 ms (10...90%)

Aramfelvétel

Konfiguracio

<35W

FDT/DTM szoftverrel,
8978580000 CBX200
USB konfiguracios
adaptert igényel

Hémérséklet egyiitthatd

<0,02 °C / °C mérési
tartomanyban

Szigetelések koordinalasa

Lokéfesziltség

4 kV (1,2/50 ps)

Szabvéanyok

DIN EN 61326-1,

IEC 61010-1, IEC
61010-2-030, IEC
60079-0, IEC 60079-11,
IEC 60079-15, IEC

60079-26
Tulfesziltség kategdria 1l Szennyezés sulyossaga 2
Szigetelési fesziiltség 3,561 kV a bemenet/ Névleges fesziiltség 300 Veff
kimenet kozott
Ex alkalmazasok (ATEX) adatai
Jelolés I13GExnAIICT4 Ge, | Aram 10 88.2 mA
(M1) [ExiaMa] 1l (1)D
[Ex ia Da] IC
Fesziiltség, UO 5,88V DC Teljesitmény, PO 129 mW
Installation location Biztonsagos (2-es zdna)
tertleten telepitett eszkoz
Csatlakozasi adatok
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas
Rogzitési tartomany, névleges 0.25 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, min. AWG, max.
Garancia
1d6koz 3év
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Connection diagram
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Konfiguralo interfészek

8

Altalanos rendelési adatok

Tipus CBX200 USB Valtozat

Rendelési 8978580000
szam

GTIN (EAN) 4032248813759
Qty. 18T

l:lres

Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6l6

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggben,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat

Rendelési 1912130000 ESG, Késziilékjel5l6k x 13.5 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhaté

szam
GTIN (EAN) 4032248541164

Qty. 5 ST
Tipus ESG 6.6/11 BHZ 5.00/02 Valtozat
Rendelési 1082490000 ESG, Készulékjelolék x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, dugaszolhatd

szam
GTIN (EAN) 4032248845330
Qty. 200 ST
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