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A SlimFix Redesign SFR a megszokott SlimFix
vezetékjelolének egy modositott valtozata, ami jelentésen
egyszer(siti a beszerelést. A jel6l6 egyszerlien ra van
csUsztatva a kadbelre, és egy pillanat alatt biztosan rogziil.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

SlimFix R, Vezeték és kabeljelolék, 1.7 - 2.1 mm,
12 x 5.8 mm, sarga

Rendelési szdm

1318650000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

SFR 1/12 MC NE GE
4050118124453
400 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 12 mm Magassag (coll) 0.4724 inch
Szélesség 5.8 mm Szélesség (coll) 0.2283 inch
Nett6 tomeg 0.16 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0.002 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Szélesség 5.8 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40°C

Szin sarga

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek ures

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja MultiCard

Cimkemez6 mérete 12 x 3.2 mm

Javasolt iparagak Kozlekedéstechnika, Berendezés

kompatibilis nyomtatd PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jelolék szama kombinacionként 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 0.75 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2 Vezeték kiilsé atmérs, max. 2.1 mm
Vezeték kiilsé atmérs, min. 1.7 mm Vezeték kiilsé atm. 1.7-2.1Tmm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.5-0.75 mm?2

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9,1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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