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A TM-I elismert és elfogadott jelol6tipus a kdzlekedési

alkalmazasokban. Kulonb6z6 kilonb6zé cimkehossz

vélaszthato, a hosszu karakterlancoknak kdszénhetéen

pedig tokéletesen igényeinek megfelelé feliratot

vélaszthat. Egyszer( szétvalasztas és szerelés a

projektjelz6 mezének kdszonhetéen. Az eldére rogzitett

hivelyek és a cimkék utdlagos behelyezése miatt

rendkiviil sokoldalian hasznalhato

A TM-I specidlis profilja egyszeri szerelést és erés

rogzitést biztosit. Szamos kereskedelemben kaphat6

hivellyel kompatibilis. A MultiCard formatumnak

koszonhetéen a cimkék gyorsan és kényelmesen

feliratozhatok a PrintJet CONNECT nyomtatdval, plotterrel

vagy az STl tollal.

* Egyszer(i szétvalasztas és szerelés a projektjelzé
mezdnek kdszonhetben.

* Elismert és elfogadott jelolétipus a kdzlekedési
alkalmazasokban

¢ Az el6re rogzitett hiivelyek és a cimkék utdlagos
behelyezése miatt rendkiviil sokoldalian hasznalhatd

* A CLI T hivelyek P-Ink vagy STI toll hasznéalataval nem
feliratozhatok

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat TM-|, Behelyezhet6 jeloldk, 1.7 - 79 mm, 30 x 4
mm, fehér
Rendelési szam 1323730000

Tipus TM-112/18 MC NE WS
GTIN (EAN) 4050118126785
Qty. 240 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Szélesség 4 mm Szélesség (coll) 0.1575 inch
Nett6 tomeg 031g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0.003 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Nyomtatas tajolasa vizszintes és fliggdleges

Laponkénti jelol6szam 48

Nyomtatéas tipusa ures

Szélesség 4 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fehér

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatott karakterek ures

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Javasolt iparagak Kozlekedéstechnika, Berendezés

kompatibilis nyomtatd PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Jel6l6k szama kombinacidnként 1 MultiCard = Insert markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40..100 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték kils6 atmérd, max. 79 mm
Vezeték kils6é atmérd, min. 1.7 mm Vezeték kils6 atm. 1.7-79 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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