CC-M 15/60 AL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rendelkezésre allnak aluminium és rozsdamentes

acél MetalliCard-jelol6k a széleskorl cimkézési
kovetelményeknek valé megfelelés érdekében. A
krombevonatu aluminium cimkék az olcso alternativat
jelentik a kiilonb6z6 alkalmazasoknal, és kilonosen
bevalnak sokszinli nyomtatasuk erés kontrasztjai miatt.A
magas technoldgiai igényeket tamaszté vegyiparban

és feldolgozoiparban On a biztonsagot valasztja,

ha a kiemelkedé ellenallasi jellemzdékkel rendelkezé
rozsdamentes acél MetalliCard jel6l6t hasznalja. A
formatumai lefedik a teljes rendszerazonositasi spektrum
igényeit. Legyen sz6 akar kis berendezésrol, akéar
tipustablakrol, a jel6l6k gondoskodnak a magas minéségu
jelolési folyamatokrol. A MetalliCard optimalis beszerelési
jellemzéket is nyujt. A MetalliCard jelolék univerzalisan
hasznélhatok a kiulonb6zd rogzitési opcidknak
koszonhetben: kotés, szegecselés, jelolGtartoval

vagy sinekkel, vagy kombinéalva rozsdamentes acél
kabelkotékkel.

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkl)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat
Rendelési szam

MetalliCard, Készulékjelolk, 15 x 60 mm, eziist
1327700000

Tipus CC-M 15/60 AL
GTIN (EAN) 4050118132588
Qty. 200 Darab

A létrehozas datuma 27.02.2026 12:15:06 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1327700000

CC-M 15/60 AL

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.5 mm Meélység (coll) 0.0197 inch
Magassag 15 mm Magassag (coll) 0.5906 inch
Szélesség 60 mm Szélesség (coll) 2.3622 inch
Nett6 tomeg 1.14 ¢

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -55..130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Valtozat dugaszolhaté

Szélesség 60 mm

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 130°C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -565°C

Szin ezlst

Alapanyag Eloxalt aluminium

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Tapellatas formaja MetalliCard

Cimkemez6 mérete 156.2x57.2 mm

Javasolt iparagak Energetika, Folyamat

kompatibilis nyomtatd

Jelolék szama kombinacionként 1 MetalliCard = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -55..130°C

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Kiegészit6 termékek

Altalanos rendelési adatok

Tipus DKB CC 15/60 Valtozat
Rendelési 1341150000 MetalliCard, Ragasztécsik, 15 x 60 mm, Attetsz6
szam

GTIN (EAN) 4050118145182

Qty. 160 ST

Tipus INLAY CC-M 15/60 Valtozat
Rendelési 1341080000

szdm

GTIN (EAN) 4050118145380

Qty. 18T

Tipus INLAY CC-M UNIVERSAL Valtozat
Rendelési 1341120000

szam

GTIN (EAN) 4050118145458

Qty. 18T

Tipus PRIMER CC-M Valtozat
Rendelési 2068020000

szam

GTIN (EAN) 4050118416534

Qty. 100 ST
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