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Rendelkezésre allnak aluminium és rozsdamentes

acél MetalliCard-jelol6k a széleskorl cimkézési
kovetelményeknek valé megfelelés érdekében. A
krombevonatu aluminium cimkék az olcso alternativat
jelentik a kiilonb6z6 alkalmazasoknal, és kilonosen
bevalnak sokszinli nyomtatasuk erés kontrasztjai miatt.A
magas technoldgiai igényeket tamaszté vegyiparban
és feldolgozoiparban On a biztonsagot valasztja,

ha a kiemelked6 ellendllasi jellemzdékkel rendelkezé
rozsdamentes acél MetalliCard jel6l6t hasznalja.

A formatumai lefedik a teljes rendszerazonositasi
spektrum igényeit. Legyen szé akar kis berendezésrdl,
akar tipustablakrol, a jelolék gondoskodnak a magas
mindségl jelolési folyamatokrél. A MetalliCard
optimalis beszerelési jellemzéket is nyujt. A MetalliCard
jelolék univerzalisan hasznalhaték a kiilonb6z6
rogzitési opcidknak koszonhetben: kotés, szegecselés,
jelolétartéval vagy sinekkel, vagy kombinélva
rozsdamentes acél kadbelkotékkel. Az SFX-M jelolében
egy specialis lyukasztas lehet6vé teszi az acél kdbelkoték
hasznalatat.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kildje el az
M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat MetalliCard, Vezeték és kabeljelolék, 7 - 40 mm,
60 x 11 mm, ezist

Rendelési szam 1327780000

Tipus SFX-M 11/60 AL

GTIN (EAN) 4050118132649

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.8 mm Meélység (coll) 0.0315 inch
Magassag 60 mm Magassag (coll) 2.3622 inch
Szélesség 11T mm Szélesség (coll) 0.4331 inch
Nett6 tomeg 0.83¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -55..130°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Laponkénti jel6l6szam 50

Nyomtatéas tipusa ures

Valtozat halogénmentes

Szélesség 11T mm

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 130°C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -55 °C

Szin ezist

Alapanyag Eloxalt aluminium

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja MetalliCard

Cimkemezd mérete 11.2 x 45 mm

Javasolt iparagak Folyamat, Energetika

kompatibilis nyomtatd

Jel6lék szama kombinacionként 1 MetalliCard = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -55..130 °C

Vezeték és kabeljelolok

Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 16 mm?2
Vezeték kils6é atmérd, max. 40 mm Vezeték kils6 atmérd, min. 7 mm
Kabelkotegel6 csatorna Emelt Vezeték kiilsé atm. 7 -40 mm
Hozzavalo kabelkotegeld Acél Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 16 - 500 mm?2
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Kiegészit6 termékek

Altalanos rendelési adatok

Tipus PRIMER CC-M Valtozat
Rendelési 2068020000

szam

GTIN (EAN) 4050118416534

Qty. 100 ST

Inlay

Weidmiiller 3£

Inlay CC-Metall
AN A
1500330000

Altalanos rendelési adatok

Rendelkezésre allnak aluminium és rozsdamentes

acél MetalliCard-jelol6k a széleskord cimkézési
kovetelményeknek valé megfelelés érdekében. A
krombevonatu aluminium cimkék az olcsé alternativat
jelentik a kiilonb6z6 alkalmazasoknal, és kilonosen
bevalnak sokszinli nyomtatasuk erés kontrasztjai miatt.A
magas technoldgiai igényeket tAmasztd vegyiparban
és feldolgozoiparban On a biztonsagot valasztja,

ha a kiemelkedé ellenallasi jellemzdékkel rendelkezé
rozsdamentes acél MetalliCard jel6l6t hasznalja.

A formatumai lefedik a teljes rendszerazonositasi
spektrum igényeit. Legyen sz6 akar kis berendezésrél,
akar tipustablakrdl, a jeldlék gondoskodnak a magas
mindségu jelolési folyamatokrél. A MetalliCard
optimalis beszerelési jellemzbket is nyujt. A MetalliCard
jelolék univerzalisan hasznalhatok a kilonb6z6
rogzitési opcidknak kdszonhetbéen: kotés, szegecselés,
jelolétartéval vagy sinekkel, vagy kombinalva
rozsdamentes acél kabelkotékkel. Az SFX-M jelolében
egy specidlis lyukasztas lehetévé teszi az acél kabelkotok
hasznalatat.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus INLAY SFX-M 11/60 Valtozat
Rendelési 1341110000

szam

GTIN (EAN) 4050118145601

Qty. 18T
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