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Product image

Az Uj LMF lehet6vé teszi a megfelelést az aktuélis

piaci igényeknek: ez a NYAK-sorkapocs PUSH-IN

csatlakozérendszerrel van ellatva max. 2,5 mm2-es

vezeték-keresztmetszetekhez.2

* PUSH IN csatlakozérendszer

¢ LMF kilokével a csatlakozasi pont bontasahoz

¢ LMFS kiloké nélkiil a csatlakozasi pontot csavarhtzéval
kell megbontani

* Integralt mérépont

* 90°-o0s és 180°-o0s huzalkivezetés

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, 5.00 mm,

Polusszam: 5, 90°, Forrasztétiiske hossza (1): 3.5
mm, énozott, narancssarga, PUSH IN, Rogzitési
tartomany, névleges csatlakozas, max.: 2.5 mm?2,

Doboz
Rendelési szam 1331990000
Tipus LMFS 5.00/05/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118135442
Qty. 55 Darab
Termékadatok IEC: 400V /24 A /0.5-2.5mm?
UL: 300V /20 A/ AWG 24 - AWG 12
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok “
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 15.2 mm Mélység (coll) 0.5984 inch
Magassag 18.3 mm Magassag (coll) 0.7205 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 14.8 mm Szélesség 27.7 mm
Szélesség (coll) 1.0905 inch Nett6 tomeg 8449
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam = 600

(CTI)
Moisture Level (MSL) UL 94 éghetéségi osztaly V-0
Erintkez anyaga Cu-6tvozet Erintkezd feliilet énozott
Bevonat 4-6 ym SN Onozas tipusa matt
Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 4...8 ym Sn matt Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C

Uzemi hémérséklet, max.

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max.

120°C
120°C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 24 A

60947-7-4 °C)
Névleges aram, maximalis polusszam 24 A Névleges aram, min. polusszam 24 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges dram, maximalis polusszam 24 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 320V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges Iokéfesziltség a ll/2 4 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 4 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 120 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszusag 349.00 mm
VPE szélesség 139.00 mm VPE magasséag 34.00 mm
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Rendszerparaméterek

Termékcsalad OMNIMATE Signal - Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
sorozat LMF

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas  Vezeték kimeneti irdny 90°

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm Raszter inch-ben (P) 0.197"

Po6lusszam 5 Erintkezésorok szama 1

Az lgyfél szereli fel Nem Sorok szdma 1

Egy sorban talalhaté szomszédos 24 Forrasztétiiske hossza (1) 3.5 mm

polusok max. szdma

Forrasztétiiske méretei d=0,8 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 1.1 mm

Forrasztészem lyukatmérd tirés (D) +0,1T mm Forraszt6tiiskék szama pélusonként 2

Csavarhuzo éle 0,6 x3,6 Csavarhuzo éle, standard DIN 5264

Csupaszolasi hossz 10 mm L1, mm 20.00 mm

L1, inch 0.787" Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szdmara biztonsagos Védelmi osztaly IP20

szerint

Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.2 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.25 mm?2
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
mianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2
46228 pt 4, min.

mUianyag galléros érvéghiivellyel, DIN 2.5 mm?2

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 2.5 mm?2

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 2,4 mm x 1,5 mm

Rogzithetd vezeték

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghively HO0,5/16 OR
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghively HO0,5/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO,75/16 W
Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1T mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H1,0/16D R

Csupaszolasi hossz

‘ névleges 10 mm

Ajanlott érvéghiively

H1.0/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete

Tipus

finom huzalozas

névleges

1.5 mm?2
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érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H1,5/10
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghively H1,5/16 R

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 2.5 mm?2

érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H2,5/10

Hivatkozasi szoveg

Az érvéghilivelyek hosszat a terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell

megvalasztani., A mlanyag gallér kiilsé atmérGje nem lehet nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /20 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12
UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 20 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznélasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 24

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 12

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartéssaga Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, raszter, UL
tanusitvany, tartéssag
Kiértékelés atadva
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard DIN EN 60999-1 szabvéany, 7 és 9.1 / 12.00

szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
12.02 szakasz

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és tomor, 0,14 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 0,14 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és tomor, 1,5 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 1,5 mm2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 24/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 24/19
keresztmetszete
Vezet6 tipusa és AWG 16/1
keresztmetszete
Vezetd tipusa és AWG 16/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard DIN EN 60999-1 szabvany, 9.4 / 12.00 szakasz
meglazuldsanak vizsgalata Kévetelmény 0,2 kg

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és AWG 24/1

keresztmetszete
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Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?2

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

tomor, 0,5 mm?2

Kiértékelés
Kovetelmény
Vezeték tipusa

atadva
0.4 kg

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Kihuzasi vizsgalat

Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.5 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-K0.5

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

240N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U1.6

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K1.5

AWG 16/1

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szdllitAsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

The test point can only be used as potential-pickup point.
Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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A termék elonyei A termék eldnyei

Vélaszthaté huzalkivezetési Nagy biztonsagu dramkapacitas
irdnyStabil mechanikai kialakitas

A termék elonyei A termék eldnyei

Kozvetlen huzalbevezetésKeresztmetszet 2,5 mma2-ig Karbantartas vizsgalépontokkal

Creation date 03.01.2026 06:26:59 MEZ

Catalogue status / Drawings 8



Data sheet Weidmiiller i
LMFS 5.00/05/90 3.5SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

D

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T

Tovabbi tartozékok

A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi
feladat.
A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes
folyamatnak. Az apré részletek gyakran kulcsfontossaguak
a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,
ahol a potencialt mérik, csoportositjak vagy éppen

i levalasztjak egymastol.

i Egy rendszer nem is valédi rendszer az apré, de
nélkilozhetetlen részletek nélkul:
* Az ellen6rzé dugaszok megbizhaté csatlakozast

biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz
A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal dsszhangban.
Altalanos rendelési adatok

Tipus PS 2.0 MC Valtozat

Rendelési 0310000000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok, Vizsgalodugo, piros,
sz&m Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190000059

Qty. 20 ST
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