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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként.

A sorkapocsblokk komponensek lehet6vé teszik
elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Biztosités sorkapcsok, Névleges
keresztmetszet: 2.5 mm?2, HGz6rugds csatlakozas

Rendelési szdm 1334480000

Tipus ZS12.5/LD 28AC BL

GTIN (EAN) 4050118137590

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 73 mm Mélység (coll) 2.874 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 74 mm Magassag 79.5 mm
Magassag (coll) 3.1299 inch Szélesség 7.9 mm
Szélesség (coll) 0.311 inch Nett6é tomeg 19.63 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Huzdékengyeles Véglap sziikséges Igen
csatlakozas, Biztositoelem,
LED-del, dugaszolhaté
keresztosszekotéhoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szama 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek beliil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Igen
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Felszerelés tipusa Felpattinthato
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 28V
Névleges fesziiltség a szomszédos 500V Névleges DC fesziiltség 28V
kapcsokra vonatkozéan
Névleges aram 6.3A Aram maximum vezetékoknal 6.3A
Szabvanyok IEC 60947-7-3 Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W
X szerint
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas iranya, kiegészité
csatlakozas

felsé

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

Hazérugos csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Csatlakozasi irany Ferde / hajlitott
AWG, max.
Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa 2 Huzorugos csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Huzo6rugos csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
AWG, min. vezetékhez, finomsodratu,

érvéghiivelyekkel és manyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomOor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2
csatlakozas)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-3 Tartdsin TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktol vagy a kivalasztott jelz6fénytdl

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC0O00899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Keresztosszekotok
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
§ 5 ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 6/2 GE Valtozat

Rendelési 1627850000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 41 A
szam

GTIN (EAN) 4008190200428

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 6/3 GE Valtozat

Rendelési 1627860000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 41 A
szdm

GTIN (EAN) 4008190200435

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 6/4 GE Valtozat

Rendelési 1627870000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 41 A
szam

GTIN (EAN) 4008190200442

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 6/24 GE Valtozat

Rendelési 1908990000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 41 A
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248535309

Qty. 10 ST

Tipus ZQV 6/32 GE Valtozat

Rendelési 1733640000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 41 A
szam

GTIN (EAN) 4008190994334

Qty. 10 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Az elvalasztolapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel val6 érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ZAP/TW 3 Valtozat

Rendelési 1608800000 Z-sorozat, Tartozékok, Véglap, Elvalasztd lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4008190190927

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 BL Valtozat

Rendelési 1608810000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
szdm

GTIN (EAN) 4008190190934

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 GN Valtozat

Rendelési 1683840000
szam

GTIN (EAN) 4008190477561

Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 GR Valtozat

Rendelési 1683870000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszto lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4008190477592

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 OR Vaéltozat

Rendelési 1608820000
szdm

GTIN (EAN) 4008190190941

Z-sorozat, Véglap, Elvalaszt6 lemezzel

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 RT Viltozat

Rendelési 1683820000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4008190477547

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 SW Valtozat

Rendelési 1683890000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190477615

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW 3 WS Valtozat

Rendelési 1683880000
szam

GTIN (EAN) 4008190477608
Qty. 50 ST

Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
LB

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhato

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések kdnnyen
elvégezhetdk.
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Tipus ZTA 1 Valtozat

Rendelési 1609040000 Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
szam

GTIN (EAN) 4008190196851

Qty. 25 ST

Tipus ZTA 1/ZA Valtozat

Rendelési 1609050000 Tartozékok, Tesztadapter, 9 A
szdm

GTIN (EAN) 4008190206543

Qty. 25 ST

Biztositds

- ey | \,,:,L,f.f;"ﬁ"ffj

=

Biztosités sorkapcsokat tartalmazé széles
termékportfolionk kiegészitd termékeiként
biztositébetéteket is kinalunk. A portfoliéba beletartoznak
az 5x20 mm és 10x38 mm kozotti méretl eszkozvédd
biztositékok (miniatlr biztositékok), azE 14 - E 18
biztositébetétek, az autdipari biztositékok, valamint

az automatikus megszakitok is. A portfoliét a

I
Eﬁﬁé biztositéktartokhoz valé mérégylirlik teszik teljessé.
Altalanos rendelési adatok
Tipus G 20/0.10A/F Valtozat
Rendelési 0430300000 Miniatr biztositd, gyors muikodést, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190077174
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.20A/F Valtozat
Rendelési 0430400000 Miniattr biztosité, gyors m(ikodést, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190152383
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.25A/F Valtozat
Rendelési 0430500000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodést, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190153991
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.50A/F Valtozat
Rendelési 0430600000 Miniat(r biztosit6, gyors m(ikodésu, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190046835
Qty. 10 ST
Tipus G 20/0.63A/F Valtozat
Rendelési 0439000000 Miniat(ir biztositd, gyors miikodésu, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190131210
Qty. 10 ST
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Tartozékok
Tipus G 20/1.00A/F Valtozat
Rendelési 0430700000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodési, 1 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190093877
Qty. 10 ST
Tipus G 20/1.60A/F Valtozat
Rendelési 0430800000 Miniattir biztositd, gyors m(ikodésu, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190031503
Qty. 10 ST
Tipus G 20/2.00A/F Valtozat
Rendelési 0430900000 Miniatr biztositd, gyors m(ikodésu, 2 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190123567
Qty. 10 ST
Tipus G 20/2.50A/F Valtozat
Rendelési 0431000000 Miniatr biztositd, gyors mikodést, 2.6 A, G-Si. 5 x 20
szdm
GTIN (EAN) 4008190085513
Qty. 10 ST
Tipus G 20/3.15A/F Valtozat
Rendelési 0431100000 Miniattr biztositd, gyors m(ikodésu, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190012977
Qty. 10 ST
Tipus G 20/4.00A/F Valtozat
Rendelési 0431200000 Miniat(r biztositd, gyors m(ikodésu, 4 A, G-Si. 5 x 20
sz&dm
GTIN (EAN) 4008190022983
Qty. 10 ST
Tipus G 20/5.00A/F Valtozat
Rendelési 0431300000 Miniatr biztosito, gyors miikodési, 5 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190185381
Qty. 10 ST
Tipus G 20/6.30A/F Valtozat
Rendelési 0431400000 Miniatr biztosité, gyors m(ikodés, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
szam
GTIN (EAN) 4008190086053
Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

STR atlatszo csikok

Altalanos rendelési adatok

Tipus STR 7 F.SCHT 7 Valtozat

Rendelési 0515300000 Kapocsjel6lsk, Védékupak, 27 x 6.3 mm, Attetsz6

szdm
GTIN (EAN) 4008190182175
Qty. 20 ST
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus WS 10/15 MC NE WS
Rendelési 1854090000

szdm

GTIN (EAN) 4032248390694
Qty. 240 ST

Valtozat
WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 15 mm, Raszter mm-ben (P): 15.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

Tipus WS 10/5 M MC NE WS
Rendelési 1792000000

szam

GTIN (EAN) 4032248223862

Qty. 720 ST

Véltozat
WS, Sorkapocs jelols, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

Tipus WS 10/5 MC NE WS
Rendelési 1635000000

sz&dm

GTIN (EAN) 4008190261948
Qty. 720 ST

Valtozat
WS, Sorkapocs jel6l, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

ZGB elfordithato csoportos jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

A ZGB 15 egy felhajthat6 csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartdba dekafix b és WS 12/5 csatlakozojelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathaté jeloldlap illeszthet6.

A becsusztathaté cimkék és védészalagok a ,Tartozékok”
cimsz6 alatt taldlhatok.

Tipus ZGB 15

Rendelési 1636530000
szdm

GTIN (EAN) 4008190297053
Qty. 20 ST

Véltozat
Kapocsjeloldk, Sorkapocs jelold, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
5.00 Weidmueller, fehér
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Tartozékok
Tipus ZGB 30 Valtozat
Rendelési 1611930000 Kapocsjelolék, Sorkapocs jelol6, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 5.00 Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4008190002251
Qty. 20 ST
Tipus ZGB 30/3.5 Valtozat
Rendelési 1778290000 Kapocsjelol6k, Sorkapocs jel6lé, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
szam 3.50 fehér
GTIN (EAN) 4032248161065
Qty. 20 ST
Ures
7777777777777 — ZS jelol6ket - a bevalt MultiCard formatumban -
[T L specialisan a Z-sorozathoz fejlesztettiik ki. Nagy
nyomtatasi felliletiik van. A felhajthaté mechanizmus
"Hu%ﬁﬁﬁm; [ miatt a keresztosszekotdk is hozzaférhetdk, lecsupaszolas
nélkil. Az egyes cimkéket a savokra kell pattintani, ezért
i T a gyors sze!'elés garantdlt. Az egyes cimkéket konny
R - elvalasztani.
| : = * Felhajthatd jelol6teriilet
| LA » Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus ZS 10/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1610000000 ZS, Sorkapocs jel6ld, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190263171
Qty. 480 ST
Tipus ZS 12/6 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1610020000 ZS, Sorkapocs jel6ls, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190444600
Qty. 400 ST
Tipus ZS 15/5 MC NE WS Valtozat
Rendelési 1646630000 ZS, Sorkapocs jelolé, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190401214
Qty. 480 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus ZAP TNHE/ZSI2.5 Valtozat
Rendelési 1610840000 Z-sorozat, Véglap
szam

GTIN (EAN) 4008190263379

Qty. 25 ST

Jelolotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, b vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tarték opcionalisan 6sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jel6léshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jelol6tartd
sz&m

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelélétarté

szam
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZST 1 Valtozat

Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd
szam

GTIN (EAN) 4050118094091

Qty. 25 ST

Lapos csavarhizo

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindség
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagséga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T
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