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Nagyobb teljesitmény. Egyszer(sitett. Altalanos rendelési adatok
u-remote.Weidmiiller u-remote - innovativ IP20
védettségu tavoli I/0 koncepciénk, amely csupén a Valtozat Remote 1/0 terepi busz csatlakozé, IP20, Ethernet,
felhasznalé elényeire dsszpontosit: egyedi tervezés, EtherCAT

L . o Rendelési sz4 1334910000
gyorsabb beszerelés, biztonsagosabb inditas, nulla encelest szam
R ) ; B - . Tipus UR20-FBC-EC
allasidé. Ezzel a megoldassal jelentésen novelheti GTIN (EAN) 2050118138283
a teljesitményt és joval nagyobb termelékenységet Qty. 1 Darab

érhet el.Csokkentse szekrényeinek méretét az u-remote
hasznalataval a piacon elérhetd legkeskenyebb modularis
szerkezeti kialakitdsnak és annak koszonhetéen, hogy
kevesebb megtaplalt modulra van sziikség. Emellett u-
remote technoldgiank szerszam nélkili szerelést kinal,
mikdézben a moduléris ,szendvics” szerkezeti kialakitas

és az integralt webszerver felgyorsitja a telepitést

mind a szekrényben, mind a gépen. A csatornan és

az egyes u-remote modulokon megtalalhaté LED-ek
megbizhaté diagnosztizalast és gyors szervizt tesznek
lehet6vé.Ez és sok mas bamulatos 6tlet megnoveli

a gépek és a rendszerek elérhetéségét. Emellett
akadalymentes folyamatokat is biztositanak. A tervezéstdl
az lizemeltetésig.Az u-remote a ,nagyobb teljesitményt”
képviseli. Egyszer(ibben.
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Tanusitvany szama (EAC) E223527
Méretek és tomegek
Mélység 76 mm Mélység (coll) 2.9921 inch
Magassag 120 mm Magassag (coll) 4.7244 inch
Szélesség 52 mm Szélesség (coll) 2.0472 inch
Rogzitési méret - magassag 128 mm Nett6 tomeg 2279
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..+85°C Uzemi hémérséklet -20°C...60 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP 6e2691a1-14ad-497d-95a2-4457373ed84f

Csatlakozasi adatok

Vezeték keresztmetszet, finomsodrata, AWG 16

Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 26

max. (AWG) min. (AWG)

Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 16 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26

(AWG) (AWG)

Csatlakozas tipusa PUSH IN Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2

finomsodratd, min.

Rendszer adatok

Modul tipusa Gy(jtésin csatlakozé Interfész u-remote rendszerbusz
Folyamatadatok 1024 Byte max. modulszdm 64

Konfiguracio interfész Micro USB 2.0 Csatlakozas modja 2 x RJ45 csatlakozo
Terepi busz protokoll EtherCAT Terepi busz atviteli sebessége, max. 100 Mbit/s
Rendszerbusz atviteli sebessége, max. 48 Mbit/s Paraméter adat 4 kByte

Diagnosztikai adat 3200 Byte
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Tapellatas

Tapfesziiltség

Taparam ehhez: IIN (bemend aram ut) ,
max.

24V DC +20 %/ -15 %, a Taparam a rendszer szamara, max. 4 A
rendszerbuszon keresztul
10A Aramfelvétel ItSlrendsz., tip. 130 mA

Téapfesziiltség kimenetekhez

24V DC +20 %/ -15 %

Téapfesziiltség rendszer és bemenetek

24V DC +20 %/ -15 %

Taparam ehhez: IOUT (kimend aram at) ,
max.

10A

Altalanos adatok

Rezgésallé

bHz=<f<8,4Hz 35
mm-es amplitudé IEC
60068-2-6 szerint, 8,4 Hz
<f< 150 Hz: 1 g gyorsulas
IEC 60068-2-6 szerint

UL 94 éghetdségi osztaly

V-0

Vizsgélati fesziiltség

500V

Tulfesziiltség kategoéria

Szennyezés sulyossaga

2 Tartdsin

TS 36

Leveg6nyomas (lizemeltetés)

2 795 hPa (magassag <
2000 m) DINEN 61131-2
szerint

Levegé péaratartalma (szallitas)

10% - 95%,
paralecsapddas nélkil, DIN
EN 61131-2 szerint

Leveg6nyomas (szallitas)

1013 hPa (0 m magassag)
700 hPa-ig (3000 m
magasséag) DIN EN
61131-2 szerint

Leveg6nyomas (tarolas)

1013 hPa (O m magassag)
700 hPa-ig (3000 m
magassag) DIN EN
61131-2 szerint

Levegé paratartalma (lizemeltetés)

10% - 95%,
paralecsapédas nélkil, DIN
EN 61131-2 szerint

Levegé paratartalma (tarolas)

10% - 95%,
paralecsapddas nélkiil, DIN
EN 61131-2 szerint

Utés

15 g 11 ms-ig, félszinuszos
hulldm, IEC 60068-2-27
szerint

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Az illeszkedé végbakok a fejegység tartozékai.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001603 ETIM 7.0 EC001603
ETIM 8.0 EC001603 ETIM 9.0 EC001603
ETIM 10.0 EC001603 ECLASS 9.0 27-24-26-07
ECLASS 9,1 27-24-26-07 ECLASS 10.0 27-24-26-07
ECLASS 11.0 27-24-26-07 ECLASS 12.0 27-24-26-07
ECLASS 13.0 27-24-26-07 ECLASS 14.0 27-24-26-07
ECLASS 15.0 27-24-26-07

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

EtherCAT terepi busz
csatolo integralt 2 portos
switch-csel, 100 Mbit/s
digitdlis és analoég jelekhez.
A terepi busz csatold
felismeri a telepitett
modulokat és felhasznalja
azokat az eljaras képének
létrehozasahoz. A
modulsorrend nincs
eldirva. A terepi

busz csatlakozé az
alkalmazasba van
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integralva EtherCAT
1/0-késziilékként.
Csatlakozérendszer:
PUSH-IN kapocs Atviteli
kozeg: Terepi busz atviteli
sebesség: 100 Mbit az
u-remote rendszerbusz
atviteli sebessége: 48
Mbit Busz interfész: 2 x
RJ45 Fesziltségellatas:
24V DC +25% / -15%
Betap aram a rendszer
szamara: 4 A Betap

aram bemeneti modulok
szamara: 10 A Betap aram
kimeneti modulokhoz: 10
A Bels6 aramfelvétel: 130
mA Folyamat adatok: 8
kbyte Paraméter adatok:
1024 byte Diagnosztikai
adat: 1024 byte I/
O-pontok szama: I/
O-allomasok szama:
Modulok szama: max.

64 Protokoll: EtherCAT
Inditasi segéd: webszerver
Konfiguracios interfész:
USB védelmi osztaly:
IP20 rogzitési pozicio: -
vizszintes, fliggobleges a
névleges érték csokkenése
mellett - lasd a villamos
tdpegység hatasfoka c.
kézikonyvet: Potencial-
elvalasztas a rendszerut,

a bemeneti és kimeneti
utak kozott Aramellatas
tapérintkez6kon keresztiil:
10 A a bemeneti és
kimeneti Gton Tarolasi
hémérséklet: -40 °C - +85
°C Uzemi hémérséklet:
-20 °C - +60 °C Relativ
paratartalom: 10% -
90%, paralecsapodas
nélkil Tomeg: 220 g
Meéretek (SzxMaxMé): 52
mm x 120 mm x 76 mm
Tanusitvanyok: UL, Ex,
Marka: Weidmdiller tipus:
UR20-FBC-EC
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Connection diagram

26V10A bpin

A roviditések magyarazata

To+ 1
T0- 2
RO+ 3
RD- 6

To+ 1
- 2
RD+ 3
RD- 6

H=]
- PP
a
X1 E
] =
- —
o

24V DC f. Eingang
24V DCf. Eingang
GND f. Eingang
GND . Eingang

X2

24V DC f. Ausgang
24V DCf. Ausgang
GND . Ausgang
GND f. Ausgang

stion

i coupler

UR20 - FBC - EIP - V2
T

T

PN-IRT = PROFINET IRT
PB-DP = PROFIBUS DP
EC = EtherCAT
MOD-TCP = ModbusTCP
EIP = EtherNetIP

CAN = CANopen

DN = DeviceNet

CC = CC-LinkV2
CC-TSN =CC-Link [E TSN
PL = POWERLINK
IEC61162-450
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Tartozékok

Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles
valasztékat - ideélis kiegésziték ahhoz, hogy feladatait
még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-EBK-ACC Valtozat
Rendelési 1346610000 End bracket, ,
szam

GTIN (EAN) 4050118151596

Qty. 5 ST

Tipus UR20-SM-ACC Valtozat
Rendelési 1339920000 Cover, ,
szdm

GTIN (EAN) 4050118144727

Qty. 20 ST

Blank

Altalanos rendelési adatok

Tipus PM 2.7/2.6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Nyomégomb-jel6lék, 2.7 x 2.6 mm,
szam Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4050118126778

Qty. 960 ST
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PM 2.7/2.6 MC SDR

Rendelési 1323700000

szam

GTIN (EAN) 4050118126761

OMNIMATE Signal - series PM, Nyomoégomb-jel6lék, 2.7 x 2.6 mm,
Raszter mm-ben (P): 3.50 Weidmueller, Vevéspecifikus

Qty. 192 ST

Blank
LT
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P
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T
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Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus DEK 5/8-11.56 MC NE WS

Rendelési 1341630000

szdm

GTIN (EAN) 4050118145946

Qty. 500 ST

Weidmueller, fehér

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
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Egyedi felirat

------- A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

e vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/8-11.5 MC SDR Valtozat

Rendelési 1341610000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118146059

Qty. 100 ST

Tartozékok

Rendszertartozék

Fedezze fel a u-remote rendszer tartozékainak széles
valasztékat - ideélis kiegésziték ahhoz, hogy feladatait
még hatékonyabban és még rugalmasabban végezhesse.

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-USB-A-MICRO-1.8M Valtozat

Rendelési 1487980000 USB-kabel, USB A, USB Micro, PVC, 1.8 m
szam

GTIN (EAN) 4050118298451

Q. 18T
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Crimping tools

Altalanos rendelési adatok
Tipus PZ25S

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag
gallérral vagy anélkiil

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez
* Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

Rendelési 2903690000
szam

GTIN (EAN) 4099986027008
Qty. 18T

Valtozat

0.14mm?2, 2.5mm?, Trapéz alakd krimpelés

Plugkit

Altalanos rendelési adatok

Tipus UR20-PK-1334910000-SP Valtozat

Rendelési 1484440000
szdm

GTIN (EAN) 4050118398519
Qty. 5 ST

Replacement part

A létrehozas datuma 29.11.2025 04:50:52 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2903690000
https://eshop.weidmueller.com/p/1484440000

