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A kép illusztracio
Hatékony védelem, optimalizalt ergonémia és zart
kialakitas:
A csatlakoztatott vezetékek hizasmentesitésétdl a
vizudlis/érintésvédelmen at a bontast segitd funkcidig -
az opcionalis, utélag felszerelhet6 burkolatok mechanikai,
vizualis és tapinthaté funkciokat is ellatnak.
A két fél héj biztonsagosan 6sszepattinthatd, teljesen
korilzarja a dugaszt, mint egy héaz, és a kovetkez6
funkcidkat kinalja:
* A kabelkotegel6k vagy integralt kabelrogziték
huzadsmentesitést biztositanak.
¢ Jelolhet6k Dekafix cimkével vagy ontapadé szalaggal
¢ Oldalirdnyu szerelés polusveszteség vagy raszter-
eltolédas nélkiil
* Kompatibilis: karimas vagy rogzité keretes dugaszokhoz
egyarant alkalmas
e Flexibilis: 1-3, kiilonbo6z6 kilépési iranyl kabelkimenet
elérhetd, mérettdl figgden
A Weidmiiller burkolatok nagyobb stabilitast, jobb
jelolést, teljes kompatibilitast és sokoldalusagot kinalnak.
Az eredmény: maximalis megbizhatdsag és
felhasznaldbarat miikodés barmilyen alkalmazasban.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok,
Segédelem a takarofedél lehlizasahoz, fekete,
Pélusszam: 1
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 2.29g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Rendszerspecifikacidok
Termékcsalad OMNIMATE jel - BLA/SLA Raszter mm-ben (P) 5.08 mm
5.08 sorozat

Raszter inch-ben (P) 0.200" Polusszam 1
Erintkezésorok szama 1
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag PA Szin fekete
Szinskala (hasonld) RAL 9011 Moisture Level (MSL)
UL 94 éghetdségi osztaly V-2 Erintkez6 anyaga Cu-o6tvozet
Tarolasi h6mérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 77.00 mm
VPE szélesség 70.00 mm VPE magasséag 20.00 mm
Fontos megjegyzés
IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljiik.

Megjegyzések * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-05
ECLASS 15.0 27-46-04-05
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