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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories,
Surge protection Il

Rendelési szam 1351320000

Tipus VPU 11 0 PV 600V DC

GTIN (EAN) 4050118158755

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 64 mm Mélység (coll) 2.5197 inch
Magassag 52 mm Magassag (coll) 2.0472 inch
Szélesség 17.8 mm Szélesség (coll) 0.7008 inch
Nett6 tomeg 7359

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..80°C Uzemi hémérséklet -40 °C...
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Fotovoltaikus miiszaki adatok

Szabvanyok EN 50539-11 U védelmi szintp (+/-, -/PE, +/PE) £2.2kV

| rovidzarlati aramSCPV 200 A Requirements class II. tipus

U védelmi szintp | szintenN £2.2kV PV rendszerfesziiltség, max. Ucpv 600V
(modulonként)

Maximalis folyamatos DC Gizemi 600V

fesziltség UCPV mad +/-, -/PE, +/PE

IEC / EN névleges adatok

P6lusszam 1 Szivargéasi aram U feszliltségnéln 30 A
Névleges fesziiltség (DC) 600V PV fesziiltség IEC 60364-7-712 szerint <600 V
Fesziiltség tipusa DC Reakciéidé / tartalékid6 <£25ns
Szabvanyok EN 50539-11 Max. folytonos fesziiltség, Uc (DC) 600V
Kistilési aram In (8/20 us) vezeték-PE 20 kA Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 40 kA
Védettségi szint, Up | aramnalN (L/N-PE) < 2.2 kV Beépitett tartalék biztositék Nem
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfeszliltség kategdria i Szennyezés sulyossaga 2

Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés

z6ld = OK; piros =
meghibasodott levezetd -
cserélje

Valtozat

Tulfesziltség-védelem Il

Kivitel Installacids haz; 1 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
modulos, Insta IP 20

Szin narancssarga Védelmi osztaly IP20

Tartésin TS 35
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Miszaki adatok

Csatlakozasi adatok
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Csatlakozas tipusa

dugaszolhat6

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa DC

Altalanos adatok

Pélusszam 1 Védelmi osztaly IP20

Szin narancssarga

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000941 ETIM 7.0 EC000941
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 9.0 27-13-08-05
ECLASS 9,1 27-13-08-05 ECLASS 10.0 27-13-08-05
ECLASS 11.0 27-13-08-05 ECLASS 12.0 27-17-90-90
ECLASS 13.0 27-17-90-90 ECLASS 14.0 27-17-90-90
ECLASS 15.0 27-17-90-90

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacid VO anyagbdl késziilé Rovid specifikacio Potlevezet6 VPU I

potlevezets VPU I

600 V DC sorozatu
tulfesziiltség-levezetékhoz
A dugaszolhaté nagy
teljesitmény varisztorokat
meghibésodas utan
képzett szakember
cserélheti ki. Névleges
fesziiltség: 600 VDC,
PV-rendszerekhez Tipus:
Weidmdiller VPU 11 O PV
600 VDC Rendelési szam:
1351320000

600 V DC sorozatu
tulfesziiltség-levezet6khoz
A dugaszolhaté nagy
teljesitmény varisztorokat
meghibasodas utan
képzett szakember
cserélheti ki. Névleges
feszliltség: 600 V DC,
PV-rendszerekhez Tipus:
Weidmdiller VPU 1l O PV
600 V DC Rendelési szam:
1351320000
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Circuit diagram
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Tartozékok

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfeji csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749890000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1

szam
GTIN (EAN) 4050118897098
Qty. 18T

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T
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