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lll. tipusu talfesziltség-védelem

e Kompakt lll. tipusu levezeté AC/DC-védelemhez, IEC
61643-11:2012 szerint

* Kapcsok védelmére hasznéalhaté

¢ A védendé berendezés kozelében keriil elhelyezésre

¢ Egyportos levezet6ként hasznalhaté, ha a névleges aram
nagyobb mint 16 A

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tulfesziiltség-levezetd, Kisfeszlltség,
telekommunikéacids érintkezével, Single-phase

Rendelési szam 1351550000

Tipus VPU Il R 12V/4KV AC/DC

GTIN (EAN) 4050118158571

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 28.02.2026 11:38:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1351550000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

VPU III R 12V/4KV AC/DC

www.weidmueller.com

Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 71.5 mm Mélység (coll) 2.815 inch
Magassag 102 mm Magassag (coll) 4.0157 inch
Szélesség 18 mm Szélesség (coll) 0.7087 inch
Nett6 tomeg 66 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Paratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Csatlakozasi adatok, tavfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0.2 mm? Csupaszolasi hossz 5 mm

tomor ér, min.

Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 1.5 mm?2

tomor ér, max.

Max. nyomaték 0.5 Nm

IEC / EN névleges adatok

P6lusszam 2 Kombinalt impulzus, UOC 4 kV

Szivargasi aram U feszliltségnéln 30 uA Jelzéérintkez6 250V 10 A 1NC
Névleges fesziiltség (AC) 12V Névleges fesziiltség (DC) 16V

Névleges aram, IN 16 A Kisfesziiltségl halozat Single-phase
Villamos halézati frekvencia 250 Vmax 50...60Hz Fesziiltség tipusa AC/DC
fesziltségnél

Rovid ideju tulfesziiltség 23V Biztositék 16 A
(fesziiltségcesucs) - TOV

Reakciéidé / tartalékidé <100 ns Szabvanyok IEC 61643-11, EN

61643-11

Kovetelmény osztaly az EN 61643-11 T3 Kovetelmény kategoéria az IEC 61643-11 lll. tipus

szerint szerint

Energia koordinacié (<10 m) II. tipus, lll. tipus Védettségi szint, Up | aramnalN (L/N-PE) < 0.98 kV
Rovidzarlati terhelhetéség ISCCR 1.5 kA Levezet6aram (lll. tipus) 3 kA
Beépitett tartalék biztositék Nem PE-vezeték aram IPE 30 pA
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfesziiltség kategéria ] Szennyezés sulyossaga 2
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Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés Zold LED = OK, LED piros Szegmens Teljesitményelosztas
= levezeté meghibasodott,
csere

Valtozat telekommunikéacids Kivitel Installacids haz; 1
érintkezoével modulos, Insta IP 20

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin narancssarga

Védelmi osztaly IP20 Tartésin TS 35

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 7 mm Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas

Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm

csatlakozas

Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozés, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.13 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratd, min. finomsodratu, max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 2.5 mm?2

(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC/DC

Altalanos adatok

Pélusszam 2 Védelmi osztaly IP20

Szin narancssarga

Garancia

Id6koz 5 év

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000942 ETIM 9.0 EC000942

ETIM 10.0 EC000942 ECLASS 14.0 27-17-12-03

ECLASS 15.0 27-17-12-03

A létrehozas datuma 28.02.2026 11:38:10 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



VPU III R 12V/4KV AC/DC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Elektromos szimbélum
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Schematic circuit diagram
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Tartozékok

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfeji csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIK PHO X 60 Valtozat

Rendelési 2749880000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 0 mm, 60 mm, Kés vastagsaga (A): O
szam

GTIN (EAN) 4050118897081

Qty. 18T
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