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lll. tipusu talfesziltség-védelem

Kompakt lll. tipusu levezeté AC/DC-védelemhez, IEC
61643-11:2012 és EN 61643-11 szerint. Végberendezés
védelmére alkalmasak. A védendd berendezés kdzelében
kerl elhelyezésre. Egyportos levezet6ként hasznalhatd, ha
a névleges aram nagyobb mint 16 A.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tulfesziiltség-levezetd, Kisfeszlltség,
telekommunikéacids érintkezé nélkiil, Single-phase

Rendelési szam 1351700000

Tipus VPU Il SO LD+A

GTIN (EAN) 4050118158458

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 25 mm Mélység (coll) 0.9842 inch
Magassag 35 mm Magassag (coll) 1.378 inch
Szélesség 12 mm Szélesség (coll) 0.4724 inch
Nett6 tomeg 34¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C..80°C Uzemi hémérséklet -25 °C...55°C

Paratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Csatlakozasi adatok, tavfigyelmeztetés

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 1.5 mm?
tOomor ér, max.

Csatlakozas tipusa Egyéb

IEC / EN névleges adatok

Kombinalt impulzus, UOC 3 kV Szivargéasi aram U fesziiltségnéln 30 pA

Jelzéérintkez6 Nem Névleges fesziiltség (AC) 230V

Kisfeszliltségli halézat Single-phase Villamos hélézati frekvencia 250 Vmax 50...60Hz
feszliltségnél

Fesziiltség tipusa AC Rovid ideju tulfesziiltség 440V
(feszultségcesucs) - TOV

Biztositék 16 A Reakciéid6 / tartalékidé <100ps

Szabvanyok IEC61643-11,EN Kovetelmény osztaly az EN 61643-11 T3

61643-11 szerint

Kovetelmény kategéria az IEC 6164 3-11 lll. tipus Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 275V

szerint

Energia koordin&cio (10 m) II. tipus, lll. tipus Hangjelzés Igen

Védettségi szint, Up | aramnalN (L/N-PE) = 1.5 kV Rovidzarlati terhelhet6ség ISCCR 1.5 kA
Beépitett tartalék biztositék Nem PE-vezeték aram IPE 10 A
Szigetelések koordinalasa EN 50178 szerint

Tulfeszliltség kategdria Il Szennyezés sulyossaga 2

Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés Z06ld LED = OK, LED piros Szegmens Teljesitményelosztas
= levezetd meghibasodott,
csere

Valtozat telekommunikéaciés Kivitel Sillyesztett elhelyezés

érintkez6 nélkdl
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UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Szin fekete
Védelmi osztaly IP20 Hangjelzés Igen
Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC

Altalanos adatok

Védelmi osztaly IP20 Szin fekete
Garancia

Id6koz 5 év

Besorolasok

ETIM 7.0 EC000942 ETIM 8.0 EC000942
ETIM 9.0 EC000942 ETIM 10.0 EC000942
ECLASS 12.0 27-17-12-03 ECLASS 13.0 27-17-12-03
ECLASS 14.0 27-17-12-03 ECLASS 15.0 27-17-12-03

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszspecifikacio

Tulfesziiltség-védelem

a lll. osztaly szerint,
az|EC 61643-11,
EN61643-11:2013
kovetelményeivel
osszhangban. A levezet6
tulfesziiltség-védelemként
mukodik és az IEC
61643-12 szabvanynak
megfeleléen hasznalhato.
A levezet6 a védendd
berendezés kozelében
keril elhelyezésre, egy
standard telepité/elosztod
hazba. A VPU Il SO

LD +A foldelt a fazis és

a nullavezeték kozott.
Termikus levélaszto
késziilékkel a varisztoron.
Ha a védelem mar nem
all rendelkezésre, kialszik
a piros LED és hangjelzés
hallhaté. Névleges
fesziiltség: 230 VAC In/
max (8/20 us): 1,5 kA
védelmi szint < 1,5 kV
Tipus: Weidmidiller VPU lll
R SO LD A Rendelési szam
1351700000 vagy azzal
egyenértéki

Rovid specifikacio

Il. osztalyu levezetd, Uoc:
3 kV, 230 V AC villamos
halézati rendszerekhez.
Védelmi szint < 1,5 kV.
Piros LED-es kijelzéssel
és hangjelzéssel, Tipus:
Weidmidiller VPU 1l SO
LD A Rendelési szam
1351700000 vagy azzal
egyenértékl
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Elektromos szimbélum
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Schematic circuit diagram
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