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A periférias késziilékeket nagyobb teljesitménnyel kell
ellatni. Uj M12 dugaszcsatlakozénkkal tobb mint 250 V
és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-,
L-, S és T kddolast M 12 dugaszcsatlakozok akar 630 V
AC vagy 60 V DC és 12 A atvitelére is képesek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Terepen rogzithet6 csatlakozd, M12
Rendelési szdm 1353750000

Tipus SAIBGS-P-56A-8/10-M12

GTIN (EAN) 4050118156461

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 02.01.2026 11:00:20 MEZ
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E307231

Méretek és tomegek

Szélesség 58 mm Szélesség (coll) 2.2835 inch
Atmérs 20.2 mm Nettd tomeg 28¢g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbf5cb55

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

Pdlusszam 5 Kédolas A kédolasu
Erintkezé fellilet Aranyozott LED Nem
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Haz f6 anyaga PA
Szigetelési ellenallas 108 Q Kabelatmérs, max. 10 mm
Kabelatmérs, min. 8 mm Erintkez6 anyaga CuZn
Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.14 mm?2
Névleges fesziiltség 60V Névleges aram 8A
Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3 Kabelcsavarzat PG 11
Névleges aram Erintkez6 1-4 8A, érintkezé Az érintkezd tipusa Huvely

5 2A

Arnyékolas csatlakozas Nem Menetes gylri anyaga Cink présontvény

Haz hémérsékleti tartomanya -40..+85°C

Altalanos informaciék

Po6lusszam 5 1. csatlakozas M12

2. csatlakozas Csavar Haz {6 anyaga PA

Csatlakozasi menet M12 Erintkez4 anyaga CuZn

Erintkezé feliilet Aranyozott Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2
finomsodratud, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Erintkezétart6 anyagai PA

finomsodratu, max.

Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok =100

Szabvanyok

Csatlakozo, standard IEC61076-2-101

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635

ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
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